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CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmark-
ning erbjuder anvandarna losningar for de mest varie-
rande applikationer. Anvandningsomradet stracker sig
fran tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

Allméanna bestillningsdata

Utférande CableLine, Mérknal
Art.nr. 0559300000

Typ CLIRS 4 MDCLI C1+02
GTIN (EAN) 4008190112400
Forp. 1 items
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Matt och vikter

Djup 4 mm Byggdjup (tum) 0.1575 inch
Hojd 100 mm Bygghojd (tum) 3.937 inch
Bredd 4 mm Byggbredd (tum) 0.1575 inch
Langd 100 mm Byggléangd (tum) 3.937 inch
Nettovikt 7.04¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -30..80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Allméanna data

Typ av markning Standard Utforande MultiPack
Bredd 4 mm Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C Temperaturomrade for anvandning min. -30 °C
Fargkod Silver Halogener Ja

Langd 100 mm Grundlaggande material Stal

Skrivna tecken Tal Rekommenderade tillverkare Process, Maskinbyggnad
Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C

Ledar- och kabelmaiarkning

Halogener Ja Ledardiameter, max. 3.5 mm?2
Ledardiameter, min. 1.5 mm?2 Ledarytterdiameter, max. 4.5 mm
Ledarytterdiameter, min. 2.5 mm Ledarytterdiameter 2.5-45mm
Ledararea 1.5 -3.5 mm?

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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