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Avbildning liknande

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmark-
ning erbjuder anvandarna losningar for de mest varie-
rande applikationer. Anvandningsomradet stracker sig
fran tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

Allméanna bestillningsdata

Utférande CableLine, Mérknal

Art.nr. 0560001531

Typ CLIR 02-3 SET 0-9,L,R,S, T TO GR NE
GTIN (EAN) 4032248469642

Forp. 20 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 4 mm Byggdjup (tum) 0.1575 inch
Hojd 3 mm Bygghojd (tum) 0.1181 inch
Bredd 3.4 mm Byggbredd (tum) 0.1339 inch
Langd 145 mm Bygglangd (tum) 5.7086 inch
Nettovikt 1.06 g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allménna data

Materialfarg enligt motstandskod 8 Orientering av texten vagratt

Typ av mérkning Standard Markningsmetod varmpréaglad
Utférande MultiPack Bredd 3.4 mm
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C
Temperaturomrade for anvandning min. -30 °C Fargkod gra
Halogener Ja Langd 145 mm
Grundlaggande material PVC, mjuk, utan kadmium Textsfarg svart
Skrivna tecken ovrigt Rekommenderade tillverkare Process, Maskinbyggnad
Antal per dorn 25 Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C
Impressum 0-9,R S, T,TO

Ledar- och kabelmarkning

Halogener Ja Ledardiameter, max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, min. 0.2 mm?2 Ledarytterdiameter, max. 3 mm
Ledarytterdiameter, min. 1.3 mm Ledarytterdiameter 1.3-3 mm
Ledararea 0.2- 1.5 mm?

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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