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Att mata genom effekt, signaler och data ar det klassiska
kravet inom elteknik och styrskapsbyggnation. Det iso-
lerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas
design ar funktionerna som skiljer sig. En genomgangs-
radplint ar lamplig for anslutning och/eller anslutning

av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslut-
ningsnivaer som ar pad samma potential eller isolerade
mot varandra.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Genomgangsplintblock, Flatstiftsanslutning, mork-
beige, 2.5 mm?, 20 A, 500 V, Antal anslutningar:
4

Art.nr. 0630400000

Typ SAK 4 §S/35 6.3/2.8 DB

GTIN (EAN) 4008190350390

Forp. 100 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-06-30T00:00:00+02:00

Alternativ produkt AST 1/35 6.3/2.8
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Godkannanden

Godkannanden UK
C € @ s CA

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E60693

Matt och vikter

Djup 49.5 mm Byggdjup (tum) 1.9488 inch

Hojd 40 mm Bygghojd (tum) 1.56748 inch

Bredd 6.5 mm Byggbredd (tum) 0.2559 inch

Nettovikt 8.39¢

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -50 °C...5b5 °C

Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 100°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 14 Ledardiameter, AWG, min. AWG 18

Normer IEC 61210, Enligt IEC Montageskena obestyckad TS 35
60947-7-1

Klambara ledare (Markanslutning)

Ledardiameter, AWG, max AWG 14 Anslutningsriktning pa sidan

Anslutningstyp Flatstiftsanslutning Antal anslutningar 4

Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2 Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2

Ledardiameter, AWG, min. AWG 18 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2

46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm? Ledararea, entradig, max. 6 mm?2

Ledararea, entradig, min. 0.5 mm? Anslutningsarea, fintradig, min. 0.5 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Flatstiftsanslutning

Mairkdata

Markarea 2.5 mm?2 Markspanning 500V

Markspanning DC 500V Markstrom 20 A
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Str&ouml;m med max. ledare 20A Normer IEC 61210, Enligt IEC
60947-7-1

Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstotspanning 6 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.77 W Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 14 AWG Spéanning grupp C (CSA) 300V
Strom Gr C (CSA) 13A Certifikat nr. (CSA) 12400-129
Ledararea min. (CSA) 18 AWG
Markdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 12 AWG Strom Gr C (UR) 25 A
Spéanning grupp C (UR) 300V Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 26 AWG
Certifikat nr. (UR) E60693 Ledarstorlek Field wiring min (UR) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 12 AWG
Materialdata
Grundlaggande material PA 66 Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Systemparametrar
Utférande Med flatstiftsanslutning Andplatta kravs Ja

F2.8, Med

flatstiftsanslutning F6.3,

for skruvbar dverkoppling,

Oppen pa en sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 2
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt overkopplade Ja PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Antal likadana plintar 1
explosionstestat utférande Nej Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Overkopplingar
prem——— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
till angransande kopplingsplinter genomfors via en
11 overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
tii LR kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
- kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
e

Allméanna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ QL 2 SAK4 Utférande

Art.nr. 0130600000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190077372 (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 11.5 mm

Forp. 100 ST

Typ QL 3 SAK4 Utférande

Art.nr. 0130700000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190085117 (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 18 mm

Forp. 100 ST

Typ QL 4 SAK4 Utférande

Art.nr. 0130800000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190173715 (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 24.5 mm

Forp. 50 ST

Franskiljarkontakter

Allmanna bestillningsdata

Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad
frankopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas
helt eller tas bort fran kopplingsplinten och respektive
applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara
standardfranskiljare.

Typ QL 10 SAK4 Utférande

Art.nr. 0338200000 Overkoppling (plint), skruvad, gra, 36 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190107413 (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 63.56 mm

Forp. 20 ST
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Allménna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 6kar sdkerheten och sakerstéller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmiuiller, vilket bidrar till en saker,
overensstammande och professionell ledningsdragning.

Typ AP SAK4-10 DB Utférande

Art.nr. 0105100000 Andplatta for plintar, morkbeige, Hojd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN) 4008190394875 Wemid, rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ AP SAK4-10 RT Utforande

Art.nr. 0117900000 Andplatta for plintar, rod, Hojd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN) 4008190125059 rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ AP SAK4-10 BL Utférande

Art.nr. 0117980000 Andplatta for plintar, bla, Hojd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN) 4008190171087 rastbar: Ja

Forp. 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 Utforande

Art.nr. 0130160000 Sektionsplatta (plint), beige, Hojd: 50 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190096335

Forp. 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 BL Utférande

Art.nr. 0130180000 Sektionsplatta (plint), bla, H6jd: 50 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN) 4008190114138

Forp. 20 ST

Montagehallare

Allmanna bestillningsdata

Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for

enkel hantering och komplettering av vara produkter.
Fran olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar
ar vara komponenter sa detaljerade att de stammer
overens med varandra och pa sa satt underlattar
sammanstallningen i enlighet med respektive standard-
och skyddsbestammelser.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

IH2.8 DB
0386060000
4008190043414
100 ST

Utférande

W-serien, Isoleringshylsa
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Typ IH 6.3 WEM GE Utforande

Art.nr. 0386260000 W-serien, Isoleringshylsa
GTIN (EAN) 4008190164256

Forp. 100 ST

Neutral

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

* Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/6.5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1609840000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.60
GTIN (EAN) 4008190203429 Weidmueller, vit

Forp. 900 ST

Specialtryck

""""""" Dekafix (DEK) mérkning &r den universella méarkningen
""""" for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ tacker ett brett utbud av fardiga méarkningar.

________ Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/6.5 MC SDR Utférande

Art.nr. 1609850000 Dekafix, Plintmérkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190456610 Weidmueller, enligt kundonskan

Forp. 180 ST
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Allménna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/6 MC NE BL Utférande

Art.nr. 1238290000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118267327 Weidmueller, bla

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE BR Utforande

Art.nr. 1454900000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118323313 Weidmueller, brun

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GE Utférande

Art.nr. 1238280000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118038750 Weidmueller, gul

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GN Utforande

Art.nr. 1238310000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118271812 Weidmueller, gron

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GR Utférande

Art.nr. 1238330000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118323306 Weidmueller, gra

Forp. 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE OR Utférande

Art.nr. 1912090000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248540525 Weidmueller, orange

Forp. 1000 ST
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Tillbehor
Plus
Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
i - W‘ for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
,,,,,,, — underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
T tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
e ARl Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett

| arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
| olika bredder.
B  Stort urval av markningar klara att anvandas

Ll aTaTala] * Remsmontering for snabb uppmarkning

[ * Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/6 PLUS MC NE WS Utférande

Art.nr. 1011320000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248717644 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST

Specialtryck

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.
““““““ ¢ Stort urval av markningar klara att anvandas
* Remsmontering for snabb uppmarkning
* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
* Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/6 PLUS MC SDR Utforande

Art.nr. 1038650000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248767908 Weidmueller, enligt kundonskan

Forp. 200 ST
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Tillbehor
DEK 5/6
WS/DEK
MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
» ‘ Markningens harda sockel snapper sakertin i
J kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel

montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
: de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,

/ sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets

utmarkta tryckbarhet séakerstaller en hallbar och slitstark

markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt

lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

» Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt

kompositmaterial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/6 MM WS Utforande

Art.nr. 2007120000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4050118392104

Forp. 600 ST

Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa b5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan képas som tillval

och kan monteras i alla standardmarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allmanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805490000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805520000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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