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Avbildning liknande

CLI O&nbsp;ledarmarkningar monteras pa redan anslutna
ledningar och lampar sig darfor idealiskt for komplette-
ring av befintliga anlaggningar. Utan problem kan tre
olika storlekar anvandas for markning av ledarareor fran
0.4 mm?2 till max. 4,0 mm2. Form och design garanterar
en lang hallbarhet hos de individuellt kombinerbara mark-
ningarna. Fordelar:

» Oppna markhylsor for redan anslutna ledningar

* Hylsversion med vridskydd for saker kombinationsmark-
ning

* Perfekt for all kompletterande markning

* Mycket kompakt

¢ Sparar tid med snabbt snappmontage

Allméanna bestillningsdata

Utférande CableLine, Ledar- och kabelmarkning, 3 -4 mm, 3
x 5.5 mm, enligt kundénskan

Art.nr. 0648109999

Typ CLI O 20-3 SDR MP

GTIN (EAN) 4008190028695

Forp. 1000 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 5 mm Byggdjup (tum) 0.1968 inch
Hojd 3 mm Bygghojd (tum) 0.1181 inch
Bredd 5.5 mm Byggbredd (tum) 0.2165 inch
Nettovikt 0.05¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Orientering av texten vagratt Typ av markning Kundspecifik
Markningsmetod Blackstraleforfarande Utférande MultiPack
Bredd 5.5 mm Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Temperaturomrade for anvdandning max. 80 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -30 °C
Fargkod enligt kundonskan Halogener Ja
Grundlaggande material PVC, mjuk, utan kadmium Textsfarg svart
Skrivna tecken enligt kundonskan Temperaturomrade for anvandning -30..80°C
Impressum Specialtryck

Ledar- och kabelmirkning

Halogener Ja Ledardiameter, max. 3 mm?
Ledardiameter, min. 1.5 mm? Ledarytterdiameter, max. 4 mm
Ledarytterdiameter, min. 3 mm Ledarytterdiameter 3-4mm
Ledararea 1.6 -3 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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