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Produktillustration

069306 EWK 1

For att sakerstalla en permanent fixering pa montageske-
nan och férhindra sidoforskjutning har Weidmdiller and-
vinklar i programmet. Det finns utforanden med skruv och
skruvlésa utféranden. P4 andvinklarna finns méarknings-
mojligheter, aven for gruppmarkning och maojligheten att
forvara teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Andstod, svart, TS 32, V-0, PPS, Bredd: 7.5 mm,
160 °C

Art.nr. 0693060000

Typ EWK 1 PPS/SW

GTIN (EAN) 4008190071806
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Technical data

Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 31 mm Byggdjup (tum) 1.2205 inch
Hojd 27 mm Bygghojd (tum) 1.063 inch
Bredd 7.5 mm Byggbredd (tum) 0.2953 inch
Nettovikt 73¢9
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 160 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Monteringsanvisning Direktmontage Montageskena obestyckad TS 32
Klambara ledare (Markanslutning)
Atdragningsmoment, max. T Nm Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm
Materialdata
Grundlaggande material PPS Fargkod svart
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Matt
Utskjutande matt TS 32 13.5 mm
Systemparametrar
Utférande for plintar Montageskena obestyckad TS 32
ytterligare tekniska data
Monteringsanvisning Direktmontage Monteringstyp skruvad
Laser skruvbar
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Accessories

ZGB Svangbart gruppskylthallare

ZGB 15 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 15.

ZGB 30 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ ZGB 15 Utférande

Art.nr. 1636530000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190297053 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST

Typ ZGB 30 Utférande

Art.nr. 1611930000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190002251 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST
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