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Produktillustration

Sakringshallaren SIHA omvandlar en franskiljningsplint
till en sakringsplint: Tag bort franskiljararmen och satt pa
sakringsstickkontakten.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sakringshallare for genomgangsplint, bla, 6.3 A,
jackbar, V-0, Wemid

Art.nr. 1004260000

Typ SIHA 3/G20 BL

GTIN (EAN) 4032248709717

Forp. 25 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 45.69 mm Byggdjup (tum) 1.7988 inch
Hojd 33.38 mm Bygghojd (tum) 1.3142 inch
Bredd 6 mm Byggbredd (tum) 0.2362 inch
Nettovikt 7649

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5°C..40°C Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Monteringsanvisning Bruksanvisning/katalog Temperaturomrade fér anvéandning max. 120 °C
Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod bla
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utférande Sakringselement

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Bruksanvisning/katalog Monteringstyp instucken
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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