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Bildliknande

Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbju-
der Weidmdiller en rad kabelforskruvningar for de mest
skiftande anvandningsandamal.

Kabelférskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att
passa alla industriella kapslingar.

Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och anvand-
ningsomrade ar kabelférskruvningarna godkanda och tes-
tade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VG S (standardforskruvningar i rostfritt stal), kabel-
forskruvning, Rak, M 12, 6 mm, OD min. 3-0D
max. 6.5 mm, Rostfritt stal 1.4305 (303)

Art.nr. 1009840000

Typ VGM12-SS 68 KB 3-6.5
GTIN (EAN) 4032248714667
Forp. 50 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 22 mm Bygghojd (tum) 0.8661 inch

Langd 28 mm Bygglangd (tum) 1.1024 inch

Nettovikt 1149

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max. 6.5 mm Kabeldiameter utsidan min. 3 mm

O-Ring NBR Atdragningsmoment 5.5 Nm

Temperaturomrade for anvéandning max. 100 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -40 °C

Gangstigning 1.5 mm Halogener Ja

Nyckelbredd 1 14 mm Nyckelbredd 2 14 mm

Nyckelbredd 14 mm Skyddsklass IP54, IP66, IP67, IP68 -5
bar (30 min.), IP69K

Kabelférskruvning Metrisk, M 12 Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4305 (303)

Tatningsinsats CR

Tatning

NBR

Ganga (yttre) M 12 Gangningslangd 6 mm
Vridmoment kupolmutter, max. 5.50 Nm Skyddsklass (UL) Type 4X
Vridmoment muffar, max. 3.50 Nm Vridmoment muffar, min. 2.50 Nm
Vridmoment kupolmutter, min. 4.50 Nm

Certifikatnummer kabelforskruvning

Certifikatnummer for kabelforskruvning E-14047 Certifikatnummer for kabelférskruvning E-199260
(GERMLLOYD) (UL)

DEF |Villkor for godkannande UL, DNV

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Maissingsmuttrar, fornicklade

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.
Allméanna bestillningsdata
Typ SKMU M12 MS Utférande
Art.nr. 1772360000 SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter, M 12, 2.8 mm,
GTIN (EAN) 4032248130108 Massing, fornicklad
Forp. 100 ST

Plantatning i neopren - GWDR NP

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.
Allméanna bestillningsdata
Typ GWDR M12-NP Utférande
Art.nr. 1913320000 GWDR NP (plantatning - neopren), Tatningsring, M 12, Neopren
GTIN (EAN) 4032248543663
Forp. 50 ST

Plantétning i polyetylen - GWDR PO

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.
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Allménna bestillningsdata
Typ GWDR M12-PO Utférande
Art.nr. 1777920000 GWDR PO (plantéatning - polyetylen), Tatningsring, M 12, Polyethylen
GTIN (EAN) 4032248158188
Forp. 50 ST
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