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Ledningsdragning for byggnadsinstallation

For byggnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system
som ror sig runt 10x3-kopparskenan och innefattar per-
fekt koordinerade komponenter: fran installationsplintar,
nolledarplintar och fordelar- plintar till omfattande tillbe-
hor som samlingsskenor och hallare for dessa.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Nolledare-radplint, 6 mmz?, Skruvanslutning,
Wemid, morkbeige

Art.nr. 1010800000

Typ WNT 6 10X3 BE

GTIN (EAN) 4008190087470

Forp. 50 items
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Godkiannanden
Godkannanden )
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‘ﬁ'—ir CMNY
- ’
ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E60693

Matt och vikter

Djup 46.5 mm Byggdjup (tum) 1.8307 inch
Hojd 46.5 mm Bygghojd (tum) 1.8307 inch
Ho6jd lagstbyggande 47 mm Bredd 7.9 mm
Byggbredd (tum) 0.311 inch Langd 60 mm
Bygglangd (tum) 2.3622 inch Nettovikt 18.06 g
Temperaturer

Omgivningstemperatur -60 °C...85 °C Drifttemperatur -50°C...120°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC o6ver 0,1 viktprocent

Allmant

Temperaturomrade for anvandning max. 120 °C Temperaturomrade for anvandning min. -50 °C
Normer Enligt IEC 60947-7-1 Montageskena obestyckad TS 36

Klambara ledare (Markanslutning)

Anslutningsriktning pa sidan Anslutningstyp Skruvanslutning

Antal anslutningar 1 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 6 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 6 mm?2

46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med éandhylsa DIN 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 10 mm?2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 10 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?2 Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 3

Ledararea, entradig, max. 10 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.5 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.5 mm?2 Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Anslutning till

DIN 46228/ 1, ytterligare anslutning,
min.

samlingsskena
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Markdata

Markarea 6 mm?2 Markspanning 400V
Maérkspanning DC 400V Markstrom 41 A
Normer Enligt IEC 60947-7-1 Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA

Ledararea max. (CSA) 8 AWG Spanning grupp C (CSA) 600V
Strom Gr C (CSA) 36 A Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea min. (CSA) 26 AWG

Markdata enligt UL

Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 8 AWG Strom Gr C (UR) 45 A
Spanning grupp C (UR) 600V Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 20 AWG
Certifikat nr. (UR) E60693 Ledarstorlek Field wiring min (UR) 20 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 8 AWG

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Isoleringsmaterial Wemid
Fargkod bla Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar

Andplatta kréavs Ja Antal vaningar 1

Antal klamstallen per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
Montageskena obestyckad TS 35

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar 1 explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp ihakad

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-11
ECLASS 15.0 27-25-01-11
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