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Konfektionerade IE-kablar, jarnvagskabel, kat b, bla eller
svart, M12

Allméanna bestillningsdata

Utférande Systemkabel, M12 D-kod - IP 67 hane rak, 6ppen,
Cat. be, Radox EM 104, 1.5 m

Art.nr. 1010840015

Typ IE-C5DB4REOO 15MCSXXX-X

GTIN (EAN) 4032248800766

Forp. 1 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Langd 1.56m Bygglangd (tum) 59.0551 inch
Nettovikt 116.16 g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -25°C...85 °C
Installation temperature -25°C..90°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Allménna standarder
Kontaktdon Norm IEC61076-2-101
Kabelspecifika standarder
Flourhalt According to EN 60684-2 Lodrat flamutbredning i kabelbuntar enligt EN 560266, EN
Section 45.2 50305, EN 60332-3-25,
Enligt NF C32-070, 2.1,
Enligt UL1685, 12 (FT4
exp.)
Flertradiga metalliska data- och According to Halogenvatehalt According to
styrkablar EN50288-2-2 EN-50267-2-1
Korrosovitet av brandgaser EN 50267-2-2 Brandskydd i sparbundna fordon Enligt BS 6853, GM/RT
2130, la,Ib, ll, According
to EN 45545, HL1 - HL3,
Enligt DIN 56510 1-4, Enligt
NF F16-101, A1, A2, B,
According to UNI CEI
11170, LR1-LR4, NFPA
130
Roktathet According to BS 6853 Giftiga gaser According to BS 6853
Appendix D, According Appendix B
to IEC 61034-2, Enligt
UL1685, 12 (FT4 exp.)
Elektriska egenskaper kabel
Kategori Cat. be
Kabeluppbyggnad
Ledardiameter, AWG, max AWG 22 Mantelfarg svart
Area 4*AWG 22/7 - 0,32 mm? Avskarmning SF/UTP
Antal ledare 4 Isoleringsdiameter 1.95 mm
Isolering PE Manteldiameter, max. 7.55 mm
Manteldiameter, min. 6.95 mm Material mantel Radox EM 104
Farkodning gul, vit, orange, bla Ledarmaterial Kopparlegering
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Kontakt hoger

Stickkontakt hoger fri ledarande

Kontakt vianster

Stickkontakt vénster M 12, D-kodad, Antal poler:
4, 1P67, hankontakt, rak,
anslutningsstickpropp,
Plast, skarmade

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Oljebestandighet in accordance with EN Halogener Nej

50264-1 or EN 50306-1
Bojradie min, upprepad 6*Diameter Bojradie min, unik 10 x kabeldiameter
Flamhardighet in accordance with IEC Korrosovitet av brandgaser EN 50267-2-2

60332-1-2, Enligt NF
€32-070, 2.1, NFPA 130

Roktathet According to BS 6853
Appendix D, According
to IEC 61034-2, Enligt
UL1685, 12 (FT4 exp.)

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Verktyg

Allméanna bestillningsdata

Avmantlingsverktyg for PVC-isolerade kablar

Typ AM 12 Utférande

Art.nr. 9030060000 Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN) 4008190337827

Forp. 18T

Typ |E-CST Utférande

Art.nr. 9204350000 Verktyg, Avmantlingsverktyg

GTIN (EAN) 4032248653072
Forp. 1ST

VO material

Allmanna bestillningsdata

SlimFix ar ledar- och kabelmarkning med en
platssparande design. Markskyltarna kan ocksa
appliceras efter ledningsanslutning. De bestar av
halogenfritt material med brandklassificering VO/V2.
SlimFix &r en erkand och ackrediterad markningstyp for
trafiktekniska applikationer. SF-verktyget maojliggor enkel
installation, dven vid sma markningar.

Fordelar:

* Halogenfritt material

¢ Brandskyddsklass VO/V2

* Godkand och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer etc.

* Fasts med buntband om ledararean ar storre an 16,0
mm?2

* Markning i beprévat MultiCard-format

Typ VT SF 5/21 MC NE WS VO Utférande

Art.nr. 1689470001 SlimFix, Ledar- och kabelmérkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit
GTIN (EAN) 4008190872571

Forp. 160 ST

Typ VT SF 6/21 MC NE WS VO Utforande

Art.nr. 1730560001 SlimFix, Ledar- och kabelmérkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit

GTIN (EAN) 4008190954611
Forp. 160 ST
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Allmanna bestillningsdata

TM-l ar en erkand och ackrediterad markningstyp for
trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlangder
for individuell markning med langa teckenstrangar.
Enkel hantering av separering och installation tack vare
projektetmarkningsfaltet. Montage av hylsor i forvag och
eftermontering av skyltar erbjuder utmarkt mangsidighet
Den speciella konturen for TM-I ger enkel montering och
sakrar fast positionering. De ar kompatibla med ett antal
kommersiellt tillgangliga hylsor. Tack vare MultiCard-
formatet kan skyltarna markas snabbt och bekvamt med
PrintJet CONNECT, plotter eller STl-stift.

* Enkel hantering av separering och installation tack vare
projektetmarkningsfaltet.

¢ Erkdnd och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer

* Montage av hylsor i forvag och eftermontering av
skyltar erbjuder utmarkt mangsidighet

¢ Ej lamplig for paskrift med P-Ink eller STI-S filtstift
tillsammans med CLI T hylsor.For specialtryck: Skicka

en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ TM- 12 MC NE GE
Art.nr. 1718411687
GTIN (EAN) 4008190348984

Utférande

TM-I, Insats markning, 1.6 -22 mm, 12 x 4 mm, gul

Forp. 320 ST

Typ TM-l 18 MC NE GE Utférande

Art.nr. 1718431687 TMH, Insats mérkning, 1.6 -22 mm, 18 x 4 mm, gul
GTIN (EAN) 4008190349028

Forp. 320 ST

TM HF 12 mm

Allmanna bestillningsdata

TM-hylsorna &r halogenfria och innehaller praktiskt taget
inga fororeningar. Hylsorna bestyckas med TM-l 12 eller
TM-I 18 De erbjuder ett brett anvandningsomrade for
kablar och ledningar. Detta system har speciellt visat sig
fungera i trafikteknik. Den smala designen sakerstaller ett
bra faste pa ledaren

* Halogenfri

¢ Den smala designen sakerstiller ett bra faste pa ledaren
¢ TMX 18 for montering med buntband (bredd 3,6 mm)

Typ T™ 4/12 HF/HB
Artr. 1719840000
GTIN (EAN) 4008190353193
Forp. 500 ST

Utférande

TM, Hylsa x 11.4 mm, Polyethylen LD, Fargkod: transparent,

Ledarytterdiameter: 6 - 10 mm
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TM HF 18 mm

Allméanna bestillningsdata

TM-hylsorna ar halogenfria och innehaller praktiskt taget
inga fororeningar. Hylsorna bestyckas med TM-I 12 eller
TM-I 18 De erbjuder ett brett anvandningsomrade for
kablar och ledningar. Detta system har speciellt visat sig
fungera i trafikteknik. Den smala designen sakerstaller ett
bra faste pa ledaren

* Halogenfri

* Den smala designen sakerstaller ett bra faste pa ledaren
e TMX 18 for montering med buntband (bredd 3,6 mm)

Typ TM 4/18 HF/HB Utférande

Art.nr. 1719850000 TM, Hylsa x 11.4 mm, Polyethylen LD, Fargkod: transparent,
GTIN (EAN) 4008190353209 Ledarytterdiameter: 6 - 10 mm

Forp. 500 ST
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