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Bildliknande

EMC-forskruvningar for att avskarma storfrekvenser med
en skarmdampning pa upp till 100dB. Kontaktering av
kabelskarmen med hjalp av en andlos fjaderring.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Mangpoliga kontakdon, Tillboehor, kabelforskruv-
ning, Massing, fornicklad

Art.nr. 1016130000

Typ VG 21 HQ EMV68 14-18

GTIN (EAN) 4032248725601

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 38.72¢g
Temperaturer

Gransvarde, temperatur -40°C...130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bb5ff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52139

Allmanna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max. 18 mm Kabeldiameter utsidan min. 14 mm
Temperaturomrade for anvéandning max. 135 °C Temperaturomrade for anvéandning min. -40 °C
Gangstigning 0 mm Halogener halogenfri
Nyckelbredd 1 30 mm Nyckelbredd 30 mm
Skyddsklass IP68 Kabelforskruvning PG 21
Grundlaggande material Massing, fornicklad Ganga (yttre) PG 21
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Kabelkapa, kabelingang pa sidan

Allmanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sdkert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu sarskilt skydd
- chassikapan (lock och metallbygel) kan sékras med ett
hanglas.

Typ HDC HOM TSLU 1PG21 Utférande

Art.nr. 1003100000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248698035 tillstand, Kabelingang pa sidan, stickproppskapa, Tvarforregling pa
Forp. 1ST underdelen, Standard, Storlek pa kabelinféringar: PG 21

Kabelkapa, kabelingang uppe

Allméanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sakert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu sarskilt skydd
- chassikapan (lock och metallbygel) kan sékras med ett
hanglas.

Typ HDC HOQM TOLU 1PG21 Utforande

Art.nr. 1003080000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248698011 tillstand, Kabelingang ovansida, stickproppskapa, Tvarforregling pa
Forp. 1ST underdelen, Standard, Storlek pa kabelinforingar: PG 21
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