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Produktillustration
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Att mata genom effekt, signaler och data ar det klassiska
kravet inom elteknik och styrskapsbyggnation. Det iso-
lerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas
design ar funktionerna som skiljer sig. En genomgangs-
radplint ar lamplig for anslutning och/eller anslutning

av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslut-
ningsnivaer som ar pad samma potential eller isolerade
mot varandra.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Skyddsledarplint, Skruvanslutning, gron/gul, 2.5
mm2, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal vaningar:
1, TS 35, V-0, Wemid

Art.nr. 1016200000
Typ WPE 2.5N

GTIN (EAN) 4008190018702
Forp. 50 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Matt och vikter
Djup 37 mm Byggdjup (tum) 1.4567 inch
Byggdjup inkl. montageskena 37.5 mm Hojd 54 mm
Bygghojd (tum) 2.126 inch Bredd 5.1 mm
Byggbredd (tum) 0.2008 inch Nettovikt 12.73 g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56°C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.341 kg CO2 eq.
Markdata IECEx/ATEX
Certifikat nr. (ATEX) DEMKO 14ATEX1338U Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Ledararea max. (ATEX) 2.5 mm?2 Ledararea max. (IECEX) 2.5 mm?2
Markning EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Ex 2014/34/EU markning 2GD
Allmant
Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Monteringsanvisning skruvad
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Normer IEC 60947-7-2
Montageskena obestyckad TS 35
Klambara ledare (Markanslutning)
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning pa sidan Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm
Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm Avisoleringslangd 10 mm
Anslutningstyp Skruvanslutning Antal anslutningar 2
Anslutningsomrade, max. 4 mm?2 Anslutningsomrade, min. 0.05 mm?2
Klamskruv M 2,5 Klingmatt 6 x 3,5 mm
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledararea, fintradig med éndhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.05 mm?2 Ledararea, fintradig med @ndhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/4, min.

46228/1, max.
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Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.05 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2
46228/1, min.
Ledararea, fintradig, min. 0.05 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, min. 0.05 mm?2 Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 1
Ledararea, entradig, max. 4 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.05 mm2
Anslutningsarea, fintradig, min. 0.05 mm?2
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning
Markdata
Markarea 2.5 mm?2 Markspanning till grannklamman 500V
Markspanning DC 500V Normer IEC 60947-7-2
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstotspanning till grannklamman 6 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.77 W Nedsmutsningsgrad 3
Mairkdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 12 AWG Certifikat nr. (CSA) 12400-286
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Markdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 12 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 26 AWG
Certifikat nr. (UR) E60693 Ledarstorlek Field wiring min (UR) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 12 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod gron/gul
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utforande Skruvanslutning, Med PE- Andplatta kravs Ja
anslutning, 6ppen pa en
sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Ja
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Ja PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Antal likadana plintar 1
Monteringsanvisning skruvad explosionstestat utforande Ja
Monteringstyp skruvad Laser skruvbar
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03
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Andplattor och skiljeplattor

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk

separation av olika potentialer och funktionsgrupper,

vilket 0kar sakerheten och sakerstaller en tydlig

: f | struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger

VTV 7,“‘ plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med

: spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt

avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmiuiller, vilket bidrar till en saker,
overensstimmande och professionell ledningsdragning.

Allmanna bestillningsdata

Typ WAP WDU2.5N/4N Utférande

Art.nr. 1060000000 Andplatta for plintar, morkbeige, Hojd: 44 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN) 4008190149154 Wemid, rastbar: Nej

Forp. 50 ST

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoférskjutning har
Weidmdiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvlosa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmaojligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara

teststickkontakter.
Allmanna bestillningsdata
Typ WEW 35/2 Utférande
Art.nr. 1061200000 Andstod, morkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190030230
Forp. 50 ST
Spar-Skruvmejsel

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Allménna bestillningsdata

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utforande

Art.nr. 9008330000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056286

Forp. 1ST
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Weidmueller, vit

Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00

Typ DEK 5/5 MC NE WS
Art.nr. 1609801044

GTIN (EAN) 4008190397111
Forp. 1000 ST

Typ WS 12/5 MC NE WS
Art.nr. 1609860000

GTIN (EAN) 4008190203481
Forp. 720 ST

WS, Plintmaérkning, 12 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
Allen-Bradley, vit

SchT Skylthallarevarianter

Allmanna bestillningsdata

SchT 5 S gruppskylthallare snapps direkt pa TS 32
montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena
(top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan
plintlistmarkningen utforas.

SchT 5 och SchT 5 S anvands med ESO 5, STR 5
skyddsremsor.

SchT 7 ar en ledad gruppskylthallare for insticksskyltar
som mojliggor enkel atkomst till klamskruven.

SchT 7 anvands med ESO 7, STR 7 skyddsremsor eller
DEK 5.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Typ SCHT 7

Art.nr. 0517960000
GTIN (EAN) 4008190001742
Forp. 20 ST

SCHT, Plintmérkning, 39.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 7.00

Weidmueller, vit
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ZGB Svangbart gruppskylthallare

ZGB 15 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 15.

ZGB 30 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ ZGB 15 Utférande

Art.nr. 1636530000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190297053 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST

Typ ZGB 30 Utférande

Art.nr. 1611930000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190002251 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST

Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulédra anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allmanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehor, Méarkningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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WS 12/5

Allmanna bestillningsdata

WS/DEK

MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
Markningens harda sockel snapper sakertin i
kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel
montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet séakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ WS 12/5 MM WS Utforande

Art.nr. 2007190000 WS, Plintmaérkning, 12 x 56 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4050118392036

Forp. 800 ST

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 6kar sakerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stanger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmdiller, vilket bidrar till en saker,
overensstammande och professionell ledningsdragning.

Typ WAP WDU2.5N/4N GE Utférande

Art.nr. 1060090000 Andplatta for plintar, gul, Hojd: 44 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid,
GTIN (EAN) 4008190097905 rastbar: Nej

Forp. 50 ST

Typ WAP WDU2.5N/4N OR Utférande

Art.nr. 1060060000 W-serien, Andplatta, orange, 1.5 mm

GTIN (EAN) 4008190031619

Forp. 50 ST

Typ WAP WDU2.5N/4N RT Utférande

Art.nr. 2932440000 Andplatta for plintar, rod, Hojd: 44 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid,
GTIN (EAN) 4099986672239 rastbar: Nej

Forp. 50 ST
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Typ WAP WDU2.5N/4N SW Utforande

Art.nr. 2932420000 Andplatta for plintar, svart, H6jd: 44 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid,
GTIN (EAN) 4099986672215 rastbar: Nej

Forp. 50 ST

Typ WAP WDU2.5N/4N WS Utférande

Art.nr. 2932430000 Andplatta for plintar, vit, Hojd: 44 mm, Bredd: 1.6 mm, V-0, Wemid,
GTIN (EAN) 4099986672222 rastbar: Nej

Forp. 50 ST

Skapandedatum 25.12.2025 06:00:36 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2932420000
https://eshop.weidmueller.com/p/2932430000

