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Produktillustration

| vissa applikationer ar det vettigt att lagga till en test-
punkt eller ett frankopplingselement till genomgangsplin-
ten for testning och sakerhetsandamal. Med testfranskilj-
ningsplintar mater du stromkretsar utan spanning. Aven
om bortkopplingspunkterna frigérings- och krypavstand
inte bedoms i dimensionella termer, maste den angivna
nominella markstotspanningen bevisas.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Franskiljbar provningsplint, Fjaderanslutning, 6
mm?, 690V, 32 A, svangbar, morkbeige

Art.nr. 1023830000

Typ ZTR 6-2

GTIN (EAN) 4032248744855

Forp. 50 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E60693

Matt och vikter

Djup 50 mm Byggdjup (tum) 1.9685 inch
Byggdjup inkl. montageskena 51 mm Hojd 70 mm
Bygghojd (tum) 2.7559 inch Bredd 8.1 mm
Byggbredd (tum) 0.3189 inch Nettovikt 1789
Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 8 Monteringsanvisning Direktmontage

Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 Ab Ledardiameter, AWG, max AWG 8

Anslutningsriktning lutande Avisoleringslangd 12 mm

Anslutningstyp 2 Fjaderanslutning Anslutningstyp Fjaderanslutning

Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 10 mm?

Anslutningsomrade, min. 0.05 mm? Klingmatt 6 x 3,56 mm

Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledararea, fintradig med &dndhylsa DIN 6 mm?
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.05 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 6 mm?2

46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.05 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 6 mm?2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.05 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 6 mm?

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.05 mm?2 Ledararea, entradig, max. 10 mm?2

Ledararea, entradig, min. 0.05 mm? Anslutningsarea, fintradig, min. 0.05 mm?

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Fjaderanslutning

Markdata

Markarea 6 mm?2 Markspanning 690V

Maérkspanning DC 690V Markstrom 32A
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Str&ouml;m med max. ledare 32A Genomgangsmotstand enligt IEC 0.78 mQ
60947-7-x
Markstotspanning 8 kv Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 1.31W
Nedsmutsningsgrad 3
Mairkdata enligt UL
Spéanning grupp B (UR) 300V Strom Gr B (UR) 25 A
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 8 AWG Strom Gr D (UR) 5A
Strom Gr C (UR) 25 A Spéanning grupp C (UR) 300V
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 22 AWG Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 22 AWG Spénning grupp D (UR) 600V
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 8 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Matt
Utskjutande matt TS 35 41 mm
Systemparametrar
Utférande Fjaderanslutning, Andplatta kravs Ja
Distanshallare, for jackbar
overkoppling, 6ppen pa en
sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 356 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Overkopplingar

Allméanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser frén kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 6/2 GE Utférande

Art.nr. 1627850000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200428

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6/3 GE Utférande

Art.nr. 1627860000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200435

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6/4 GE Utférande

Art.nr. 1627870000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200442

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6/24 GE Utférande

Art.nr. 1908990000 Tillbehor, Overkoppling, 41 A
GTIN (EAN) 4032248535309

Forp. 10 ST

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket Okar sakerheten och sakerstéller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmdiller, vilket bidrar till en saker,
overensstammande och professionell ledningsdragning.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

ZAP ZDUG6-2

1771440000

4032248169719

50 ST

Utférande
Z-Serie, Andplatta
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Allméanna bestillningsdata

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ ZEW 35 Utférande

Art.nr. 9540000000 Andstod, morkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 6 mm, 100 °C

GTIN (EAN) 4008190956264
Forp. 20 ST

Testadapter och testuttag

'y
ol

Allméanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt upprattas i
kabelanslutet tillstind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ ZTA 7/ZA Utférande

Art.nr. 1780670000 Tillboehor, Testadapter, 9 A
GTIN (EAN) 4032248180202

Forp. 25 ST

Markningshallare

Allmanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa b5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardmarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST
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Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehor, Méarkningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST

Spar-Skruvmejsel

D

Allmanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ SDS 1.0X5.5X150 Utférande

Art.nr. 2749380000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglangd: 150 mm,
GTIN (EAN) 4050118895605 Klingtjocklek: 1 mm

Forp. 1ST

Sakringshallare

Allmanna bestillningsdata

Sakringshallaren SIHA omvandlar en franskiljningsplint
till en sakringsplint: Tag bort franskiljararmen och satt pa
sakringsstickkontakten.

Typ SIHA 3/G20/LD 10-36V Utférande

Art.nr. 7921570000 Sakringshallare for genomgangsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0,
GTIN (EAN) 4032248322503 Wemid

Forp. 25 ST

Typ SIHA 3/G20/LD 35-70V Utférande

Art.nr. 7921580000 Sakringshallare for genomgangsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0,
GTIN (EAN) 4032248322619 Wemid

Forp. 25 ST

Typ SIHA 3/G20/LD 60-150V Utfoérande

Art.nr. 7921590000 Sakringshallare for genomgangsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0,
GTIN (EAN) 4032248322626 Wemid

Forp. 25 ST

Typ SIHA 3/G20/LD 140-250V Utforande

Art.nr. 7921600000 Sakringshallare for genomgangsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0,
GTIN (EAN) 4032248322633 Wemid

Forp. 25 ST
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Komponentstickproppar

Komponentpluggen anvands for att integrera en elektrisk
komponent i ett frankoppling kopplingsplint. Efter att

ha l6st den elektroniska komponenten kan pluggen
integreras i frAnkopplingsomradet for vara frankopplade
kopplingsplinter och darmed &ndras frankopplade
kopplingsplinten till ett modular kopplingsplint med
integrerad elektronisk komponent.

Allméanna bestillningsdata

Typ BEST Utférande

Art.nr. 1833100000 Tillbehor, Komponentstickpropp
GTIN (EAN) 4032248501014

Forp. 50 ST

Typ BEST/D Utférande

Art.nr. 1878560000 Tillbehor, Komponentstickpropp, 1 A
GTIN (EAN) 4032248471492

Forp. 50 ST

Typ BEST/DRBR Utférande

Art.nr. 1878570000 Tillbehér, Komponentstickpropp, 22 A
GTIN (EAN) 4032248471508

Forp. 50 ST

Franskiljarkontakter

Till skillnad fran kopplingsplintarna med integrerad
frankopplingsspak, kan vara kopplingspluggar lossas
helt eller tas bort fran kopplingsplinten och respektive
applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till vara
standardfranskiljare.

Allmanna bestillningsdata

Typ TNST Utférande

Art.nr. 1833090000 Tillbehor, Franskiljarkontakt, 20 A
GTIN (EAN) 4032248471485

Forp. 50 ST

Typ DTLE 2.5/4 Utférande

Art.nr. 2910530000 Lasningselement (plint), Wemid, rod
GTIN (EAN) 4099986519466

Forp. 25 ST
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