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Produktillustration

180° honkontakt med PUSH IN-anslutningsteknologi for
faltkablar 6 mm2, med delning 7,62.

Uppfyller kraven enligt UL 1059 600 V klass C och IEC
61800-5-1

Varianter: utan flans, med ytterflans, med 16sgoringsbygel.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62
mm, Antal poler: 2, 180°, PUSH IN med mandver-
knapp, Anslutningsomrade, max. : 2.5 mmz2, Box

Art.nr. 1043990000

Typ BLF 7.62HP/02/180LR SN BK BX

GTIN (EAN) 4032248775538

Forp. 72 items

Produktparametrar IEC: 1000V /29 A /0.5-2.5 mm?2
UL: 600V /20 A/ AWG 20-AWG 12

Forpackning Box
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Tekniska data
Godkidnnanden
Godkannanden
SRR -\
c P us
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 30.1 mm Byggdjup (tum) 1.185 inch
Hojd 15.3 mm Bygghojd (tum) 0.6024 inch
Bredd 24.42 mm Byggbredd (tum) 0.9614 inch
Nettovikt 6.379g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Packaging
Forpackning Box VPE-langd 351.00 mm
VPE-bredd 140.00 mm VPE-hojd 38.00 mm
Typprovningar
Test: Hallfasthet for markningar Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med
monster fran DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmarkning, typmarkning, raster, typ av
material, datum och tid
Utvardering tillganglig
Test hallbarhet
Utvardering godkéand
Test: Felaktig inkoppling (ingen Standard DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02,
utbytbarhet) DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Test 180° vridning med kodningselement
Utvardering godkand
Test 180° vridning utan kodningselement
Utvardering godkand
Test: Klambar area Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN
EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 04.08
Typ av ledare Typ av ledare och for massiv 0,5 mm?2
ledararea
Typ av ledare och for  flertradig 0,5 mm?2
ledararea
Typ av ledare och for massiv 2,5 mm?2
ledararea
Typ av ledare och for flertradig 2,5 mm?2
ledararea
Typ av ledare och for AWG 20/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 20/19
ledararea
Typ av ledare och for AWG 14/1
ledararea
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Typ av ledare och for
ledararea

AWG 12/19

Utvardering

godkand

Test betraffande ledare som skadats och
lossnat oavsiktligt

Standard

DIN EN 60999-1 avsn

itt 9.4 /12.00

Krav

0,3 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-U0.5

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-K0.5

AWG 20/1

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 20/19

Utvardering

godkand

Krav

0,7 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-U2.5

Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-K2.5

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 14/1

Utvardering

godkand

Krav

0,9 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 12/19

Utvardering

godkand

Franslagstest

Standard

DIN EN 60999-1 avsn

itt 9.6 / 12.00

Krav
Typ av ledare

Utvardering
Krav

220N

Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-U0.5

Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-K0.5

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 20/1

Typ av ledare och for
ledararea

godkand
250 N

AWG 20/19

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-U2.5

Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-K2.5

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 14/1

Utvardering
Krav
Typ av ledare

godkand
260 N
Typ av ledare och for

ledararea

AWG 12/19

Utvardering

godkand

Systemvirden

Produktfamilj

OMNIMATE Power - serie

BL/SL 7.62HP

Anslutningstyp

Faltanslutning

Ledaranslutningsteknik PUSH IN med Delning i mm (P) 7.62 mm
mandverknapp

Delning i tum (P) 0.300" Ledarutgangsriktning 180°

Antal poler 2 L1Timm 7.62 mm

L1itum 0.300" Antal rader 1

Polradstal 1 Maérkarea 2.5 mm?
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Beroringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersaker Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470  IP 20
Skyddsklass IP20 Koderbar Ja
Avisoleringslangd 10 mm Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Stickcykler 25 Max. instickskraft/pol 85N
Max. dragkraft/pol 6 N
Materialdata
Isoleringsmaterial PBT Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp llla
CTI (Comparative Tracking Index) =200 Isolationsmotstand 2108 Q
Moisture Level (MSL) Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering Kontaktyta fortennad
Skiktstruktur for stiftkontakten 4...8 uym Sn hot-dip tinned Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C Temperaturomrade Montage, min. -25°C
Temperaturomrade Montage, max. 100 °C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0.08 mm?
Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entradig, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
entradig, max. HO5(07) V-U 1.6 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.5 mm2
fintradig, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.5 mm?2
min.
med andhylsa med krage DIN 46 2.5 mm?2
228/4, max.
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.5 mm?
med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 2.5 mm?2
max.
Passtift enligt EN 60999 ax b; @ 2,8 mmx 2,0 mm
Anslutningsbar ledare Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad HO,5/16 OR
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,5/10
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.75 mm?2
kabelsko Auvisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad HO,75/16 W
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad HO,75/10
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1T mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad H1,0/16D R
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
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Rekommenderad H1,0/10
andhylsa

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1.5 mm?2

kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad H1,5/10
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad H1,5/16 R
andhylsa

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 2.5 mm?2

kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad H2,5/10
andhylsa

Referenstext

Ytterdiametern pa plastkragen ska inte vara storre an rastret (P), Langd pa hylsor ska valjas
beroende pa produkten och markspanningen.

Markdata enligt CSA

Institut (CSA)

CSA

Certifikat nr. (CSA)

200039-1121690

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 600 V

Markspanning (anvandargrupp C / CSA) 600 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 600 V Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 20 A
Markstrom (anvandargrupp C / CSA) 20A Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 5A
Ledardiameter AWG, min. AWG 20 Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Mairkdata enligt UL 1059
Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693
Markspanning (anvandargrupp B /UL 600V Maéarkspanning (anvandargrupp C /UL 600V
1059) 1059)
Markspanning (anvandargrupp D /UL 600V Markstrom (anvandargrupp B / UL 20 A
1059) 1059)
Markstrom (anvandargrupp C / UL 20 A Markstrom (anvandargrupp D / UL b A
1059) 1059)
Ledardiameter AWG, min. AWG 20 Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Mairkdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 29 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 24 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 23.8 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 23 A Markspanning vid overspanningsk./ 1000V

Nedsmutsningsgrad Il/2

Markspanning vid éverspanningsk./ 1000V Markspanning vid 6verspanningskat.,/ 630V
Nedsmutsningsgrad 11l/2 Nedsmutsningsgrad Ill/3
Markspanning vid overspanningsk./ 6 kV Markspanning vid overspanningsk./ 8 kV

Nedsmutsningsgrad I11/2

Nedsmutsningsgrad Ill/2

Markstotspanning vid overspanningsk./
Nedsmutsningsgrad Ill/3
Krypstracka, min.

6 kv

11.4 mm

Korttidstromhallfasthet

Luftstracka, min.

3x 1smit 180 A

11.4 mm
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Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedomas pa begaran.

Hanvisningstext

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Produktillustration

Dimensional drawing

Graph Graph

BLF 7.62HP/../180 - SL 7.62HP/../90 BLF 7.62HP/../180 - SL 7.62HP/../90

load current | [A]

load current | [A]

@ =25 mm? (HOTV-K2.5/ IEC 60947-7-1)

= 0.5 mm? (HO5V-KO0.5 / EN 60847-7-1)

0.
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e
ambient temperature T [*C]
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—_—
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Produktfordel

Vibration-proof connection
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Kodelement

Allmanna bestillningsdata

Kopplar bara vad som hor ihop: Ratt anslutning pa ratt
stalle.

Kodnings- och forvridningsskyddselementen tilldelar
tydligt anslutande element under tillverkningen och
driften

Kodnings- och forvridningsskyddselementen skjuts in
innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.
Alternativen hos Weidmiiller: konfigurera enkelt och
individuellt online i variantkonfiguratorn och fa fardigt
forkodat.

En felbestyckning péa kretskortet eller felanslutning av
anslutningselement ar inte langre mojligt.

Fordelen: Ingen felsdkning vid tillverkningen och ingen
felhantering av anvandaren.

Typ BLZ/SL KO OR BX Utférande

Art.nr. 1573010000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, orange, Antal
GTIN (EAN) 4008190048396 poler: 1

Forp. 100 ST

Typ BLZ/SL KO BK BX Utférande

Art.nr. 1545710000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4008190087142 1

Forp. 50 ST

Spar-Skruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utforande

Art.nr. 9008330000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056286

Forp. 1ST

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 9008390000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056354

Forp. 1ST
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Crimping tools

Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage

Allméanna bestillningsdata

¢ Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Typ PZ6/5 Utférande

Art.nr. 9011460000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for andhylsor, 0.25mm?2, 6mm?2,
GTIN (EAN) 4008190165352 Trapetsindent-pressning

Forp. 1ST
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SL 7.62HP/180F

Allmanna bestillningsdata

Power on board - 100 % sakerhet, 100 % integration,
100 % kostnadseffektivitet:

Den kompakta I6sningen for UL-600V-applikationer i det
lagre effektomradet.

Hankontakt i HP (High Performance)-version for
applikationer upp till 12 kVA:

* 29 Avid 400V (IEC)

* 20 Avid 600V (UL)

* Kontaktbild med en kammare per stift

Hjalper till vid apparatgodkannande:

¢ Uppfyller kraven for 600 V enligt UL 508/UL840.

¢ Uppfyller de 6kade kraven pa fingersakerhet enligt
IEC68100-5-1 i kombination med honkontakten BLZ 7.62
HP

Bantningskuren for apparatserier i flera storlekar:
Reducera byggstorleken och kostnaderna vid hoga
volymer i de lagre effektomradena, utan kompromisser vid
godkdnnandet.

Stiftlist, 180°, med skruvflansar

Typ SL 7.62HP/02/180F 3.2 S...  Utférande

Art.nr. 1140870000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 7.62
GTIN (EAN) 4032248923342 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, svart,
Forp. 72 ST Box

Typ SL 7.62HP/02/180F 3.2 S...  Utférande

Art.nr. 1140980000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 7.62
GTIN (EAN) 4032248923557 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad, orange,
Forp. 72 ST Box

SL 7.62HP/180LF

Power on board - 100 % sakerhet, 100 % integration,
100 % kostnadseffektivitet:

Den kompakta I6sningen for UL-600V-applikationer i det
lagre effektomradet.

Hankontakt i HP (High Performance)-version for
applikationer upp till 12 kVA:

* 29 Avid 400 V (IEC)

* 20 Avid 600V (UL)

* Kontaktbild med en kammare per stift

Hjalper till vid apparatgodkannande:

e Uppfyller kraven for 600 V enligt UL 508/UL840.

¢ Uppfyller de okade kraven pa fingersakerhet enligt
IEC68100-5-1 i kombination med honkontakten BLZ 7.62
HP

Bantningskuren for apparatserier i flera storlekar:
Reducera byggstorleken och kostnaderna vid hoga
volymer i de lagre effektomradena, utan kompromisser vid
godkdnnandet.

Stiftlist, 180°, med lodflansar
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Allmanna bestillningsdata

Typ SL 7.62HP/02/180LF 3.2...  Utfrande

Art.nr. 1141090000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT l6danslutning, 7.62

GTIN (EAN) 4032248923502 mm, Antal poler: 2, 180°, Lédstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad, svart,

Forp. 72 ST Box

Typ SL 7.62HP/02/180LF 3.2 ...  Utfdrande

Art.nr. 1141200000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT lI6danslutning, 7.62

GTIN (EAN) 4032248923922 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, orange,

Forp. 72 ST Box

SL 7.62HP/270LF
Power on board - 100 % s&kerhet, 100 % integration,
100 % kostnadseffektivitet:
Den kompakta l6sningen for UL-600V-applikationer i det
lagre effektomradet upp till 12 kVA
* 29 Avid 400 V (IEC)
e 20 Avid 300V (UL)
¢ Kontaktbild med en kammare per stift
¢ Anslutningsomrade: 0,08-4 mm2/AWG 28-12 Hjalper
till vid apparatgodkdannande:
¢ Uppfyller kraven for 600 V enligt UL 508/UL840.
¢ Uppfyller de 6kade kraven pa fingersakerhet enligt
IEC68100-5-1 Bantningskuren for apparatserier i flera
storlekar: Reducera byggstorleken och kostnaderna
vid hoga volymer i de lagre effektomradena, utan
kompromisser vid godkannandet.
Hankontakt 270° med lodflansar

Allmanna bestillningsdata

Typ SL 7.62HP/02/270LF 3.2S..  Utférande

Art.nr. 1472360000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT l16danslutning, 7.62

GTIN (EAN) 4050118317510 mm, Antal poler: 2, 270°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, svart,

Forp. 100 ST Box

Typ SL 7.62HP/02/270LF 3.2S..  Utférande

Art.nr. 1472610000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT l6danslutning, 7.62

GTIN (EAN) 4050118317732 mm, Antal poler: 2, 270°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fértennad, orange,

Forp. 100 ST Box
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SL 7.62HP/90F

Allménna bestillningsdata

Power on board - 100 % sakerhet, 100 % integration,
100 % kostnadseffektivitet:

Den kompakta I6sningen for UL-600V-applikationer i det
lagre effektomradet upp till 12 kVA

* 29 Avid 400V (IEC)

* 20 Avid 300 V (UL)

¢ Kontaktbild med en kammare per stift

¢ Anslutningsomrade: 0,08-4 mm2/AWG 28-12 Hjalper
till vid apparatgodkdannande:

* Uppfyller kraven fér 600 V enligt UL 508/UL840.

¢ Uppfyller de 6kade kraven pa fingersakerhet enligt
IEC68100-5-1 Bantningskuren for apparatserier i flera
storlekar: Reducera byggstorleken och kostnaderna

vid hoga volymer i de lagre effektomradena, utan
kompromisser vid godkannandet.

Stiftlist, 90° avgangsriktning med skruvflansar

Typ SL 7.62HP/02/90F 3.2 SN...  Utférande

Art.nr. 1026850000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 7.62
GTIN (EAN) 4032248752348 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad, svart,
Forp. 72 ST Box

Typ SL 7.62HP/02/90F 3.2 SN...  Utférande

Art.nr. 1026810000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 7.62
GTIN (EAN) 4032248752201 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, orange,
Forp. 72 ST Box

SL 7.62HP/90LF

Allmanna bestillningsdata

Power on board - 100 % sakerhet, 100 % integration,
100 % kostnadseffektivitet:

Den kompakta I6sningen for UL-600V-applikationer i det
lagre effektomradet upp till 12 kVA

* 29 Avid 400V (IEC)

e 20 Avid 300V (UL)

¢ Kontaktbild med en kammare per stift

¢ Anslutningsomrade: 0,08-4 mm2/AWG 28-12 Hjalper
till vid apparatgodkannande:

¢ Uppfyller kraven for 600 V enligt UL 508/UL840.

¢ Uppfyller de 6kade kraven pa fingersakerhet enligt
IEC68100-5-1 Bantningskuren for apparatserier i flera
storlekar: Reducera byggstorleken och kostnaderna

vid hoga volymer i de lagre effektomradena, utan
kompromisser vid godkannandet.

Stiftlist, 90° med lodflansar

Typ SL 7.62HP/02/90LF 3.2 S... Utforande
Art.nr. 1095920000

GTIN (EAN) 4032248960217

Forp. 72 ST Box

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT l6danslutning, 7.62
mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad, svart,
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BLF 7.62HP/02/180LR SN BK BX

Motsvarighet

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ SL 7.62HP/02/90LF 3.2 S... Utforande

Art.nr. 1096030000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT l6danslutning, 7.62
GTIN (EAN) 4032248960170 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, orange,
Forp. 72 ST Box

SL-SMT 7.62HP/180LF SN Box

Allméanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 7.62HP/02/180LF ... Utférande

Art.nr. 3114360000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT lI6danslutning, 7.62

GTIN (EAN) 4099987204170 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 2.1 mm, fortennad, svart,
Forp. ST Box

SL-SMT 7.62HP/180LF SN Tape

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 7.62HP/02/180LF ... Utférande

Art.nr. 3114410000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT l6danslutning, 7.62
GTIN (EAN) 4099987204224 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (I): 2.1 mm, fértennad, svart,
Forp. ST Rulle
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