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180° honkontakt med PUSH IN-anslutningsteknologi for
faltkablar 6 mm2 med en delning pa 7,62.

Uppfyller kraven enligt UL 1059 600 V klass C och IEC
61800-5-1. Idealisk fingerséker l6sning for effektut-
gangen.

Den sjalvhallande (som alternativ aven skruvbara) mitt-
flansen minskar utrymmesbehovet med en rasterbredd i
jamforelse med konventionella I6sningar.

Varianter: utan flans, ytterflans, mittflans med sparrhake
och som alternativ skruvfaste.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 7.62
mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN utan mano-
verknapp, Fjaderanslutning, Anslutningsomrade,
max. : 10 mmz2, Box

Art.nr. 1060520000

Typ BVF 7.62HP/04/180SF SN BK BX

GTIN (EAN) 4032248810017

Forp. 30 items

Produktparametrar IEC: 1000V /57 A /0.5-10 mm?2
UL: 600V /39 A/ AWG 24 -AWG 8

Férpackning Box
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Godkiannanden
Godkannanden
u
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 44.7 mm Byggdjup (tum) 1.7598 inch
Hojd 20 mm Bygghojd (tum) 0.7874 inch
Nettovikt 26.03 g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Packaging
Forpackning Box VPE-langd 352.00 mm
VPE-bredd 136.00 mm VPE-hojd 61.00 mm
Typprovningar
Test: Hallfasthet for markningar Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med
monster fran DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmarkning, typmarkning, raster
Utvardering tillganglig
Test héallbarhet
Utvardering godkand
Test: Felaktig inkoppling (ingen Standard DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02,
utbytbarhet) DIN EN 60512-13-5/ 11.08
Test 180° vridning med kodningselement
Utvardering godkand
Test 180° vridning utan kodningselement
Utvardering godkand
Test: Klambar area Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN

EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.6.1 / 04.08

Typ av ledare

Typ av ledare och for massiv 0,5 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for flertradig 0,5 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for massiv 6 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for  flertradig 6 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for AWG 24/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 24/19
ledararea

Typ av ledare och for AWG 14/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 14/19

ledararea

Utvardering

godkand
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Tekniska data
Test betraffande ledare som skadats och Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00
lossnat oavsiktligt Krav 0.3 kg
Typ av ledare Typ av ledare och for HO5V-UO0.b
ledararea
Typ av ledare och for HO5V-KO0.5
ledararea
Typ av ledare och for AWG 20/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 20/19
ledararea
Utvardering godkand
Krav 1.4 kg
Typ av ledare Typ av ledare och for HO7V-U6
ledararea
Typ av ledare och for HO7V-K6
ledararea
Typ av ledare och for AWG 10/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 10/19
ledararea
Utvardering godkand
Franslagstest Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav 220N
Typ av ledare Typ av ledare och for HO5V-UO0.5
ledararea
Typ av ledare och for HO5V-KO0.5
ledararea
Typ av ledare och for AWG 20/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 20/19
ledararea
Utvardering godkand
Krav 280 N
Typ av ledare Typ av ledare och for HO7V-U6
ledararea
Typ av ledare och for HO7V-K6
ledararea
Typ av ledare och for AWG 10/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 10/19
ledararea
Utvardering godkand

Systemvirden

Produktfamilj

OMNIMATE Power - serie

BV/SV 7.62HP

Anslutningstyp

Faltanslutning

Ledaranslutningsteknik PUSH IN utan Delning i mm (P) 7.62 mm
manoverknapp,
Fjaderanslutning
Delning i tum (P) 0.300" Ledarutgangsriktning 180°
Antal poler 4 L1imm 22.86 mm
L1itum 0.900" Antal rader 1
Polradstal 1 Markarea 6 mm?
Beroringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersaker Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Skyddsklass IP20 Genomgangsmotstand (6) 4,50 mQ
Koderbar Ja Avisoleringslangd 12 mm
Atdragningsmoment for skruvflans, min. 0.2 Nm Atdragningsmoment for skruvflans, max.0.3 Nm
Skruvmejselklinga 0,6 x3,6 Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 17N Max. dragkraft/pol 15N
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Materialdata
Isoleringsmaterial PA GF Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp Il
CTI (Comparative Tracking Index) =500 Moisture Level (MSL)
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta fortennad Typ av fortenning glansig
Skiktstruktur for stiftkontakten 6..8 ym Sn Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Driftstemperatur, min. -50°C
Driftstemperatur, max 125 °C Temperaturomrade Montage, min. -25°C
Temperaturomrade Montage, max. 125 °C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2
Anslutningsomrade, max. 10 mm2
entradig, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
entradig, max. HO5(07) V-U 10 mm?2
flertradig, max. HO7V-R 10 mm?
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
fintradig, max. HO5(07) V-K 10 mm?2
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.5 mm2
min.
med andhylsa med krage DIN 46 6 mm?2
228/4, max.
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.5 mm?2
med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 10 mm?2
max.
Anslutningsbar ledare Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.5 mm?2
kabelsko Auvisoleringslangd ‘ nominell 14 mm
Rekommenderad HO,5/12 OR
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.75 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 14 mm
Rekommenderad HO,75/18 W
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1T mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 15 mm
Rekommenderad H1,0/18 GE
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad H1,5/12
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 15 mm
Rekommenderad H1,5/18D SW
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 2.5 mm?
kabelsko Auvisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad H2,5/12
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 14 mm
Rekommenderad H2,5/19D BL
andhylsa
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Referenstext

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 4 mm?2

kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad H4,0/12
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 14 mm
Rekommenderad H4,0/20D GR
andhylsa

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 6 mm?

kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad H6,0/12
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 14 mm
Rekommenderad H6,0/20 SW
andhylsa

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 10 mm?2

kabelsko Auvisoleringslangd ‘ nominell 12 mm
Rekommenderad H10,0/12
andhylsa

Ytterdiametern pa plastkragen ska inte vara storre an rastret (P), Langd pa hylsor ska véljas
beroende pa produkten och méarkspéanningen.

Mairkdata enligt CSA

Institut (CSA)

CSA

Certifikat nr. (CSA)

200039-1121690

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 600 V

Markspanning (anvandargrupp C / CSA) 600 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 600 V Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 33A
Markstrom (anvandargrupp C / CSA) 33 A Markstrom (anvandargrupp D / CSA) b A
Ledardiameter AWG, min. AWG 24 Ledardiameter AWG, max. AWG 8
Hanvisning till godkédnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Markdata enligt UL 1059
Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693
Markspanning (anvéandargrupp B /UL 600V Markspanning (anvéandargrupp C /UL 600V
1059) 1059)
Markspanning (anvandargrupp D /UL 600V Markstrom (anvandargrupp B / UL 39A
1059) 1059)
Markstrom (anvandargrupp C / UL 39A Markstrom (anvandargrupp D / UL b A
1059) 1059)
Ledardiameter AWG, min. AWG 24 Ledardiameter AWG, max. AWG 8
Hanvisning till godkédnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Markdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 57 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 51 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 57 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 45 A Markspanning vid overspanningsk./ 1000V

Nedsmutsningsgrad 1l/2

Markspanning vid overspanningsk./ 1000V Markspanning vid overspanningskat./ 800V
Nedsmutsningsgrad I11/2 Nedsmutsningsgrad I1l/3
Markspanning vid overspanningsk./ 6 kV Markspanning vid overspanningsk./ 8 kV

Nedsmutsningsgrad Il/2

Nedsmutsningsgrad Ill/2

Markstotspanning vid 6verspanningsk./
Nedsmutsningsgrad 11l/3

8 kV

Korttidstromhallfasthet

3x 1smit 420 A
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Krypstracka, min.

12.7 mm Luftstracka, min. 10.4 mm

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedomas pa begaran.

Hanvisningstext

¢ Additional variants on request

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Produktillustration Dimensional drawing
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Installation without toolsOutlet direction: 90° und 180°

Skapandedatum 28.03.2026 08:19:58 MEZ

Katalogversion / Ritningar 7



BVF 7.62HP/04/180SF SN BK BX

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kodelement

Allmanna bestillningsdata

Den jackbara anslutningstekniken for effektelektronik

ar optimerad for modern motorteknik, startmotorer,
frekvensomvandlare och servostyrningar.

OMNIMATE Power satter standarder genom 6kad
sakerhet och innovativa losningar, sdsom jackbar
skarmsupport, integrerade signalkontakter eller
enhandsmandvreringar.

De tre produktserierna erbjuder ytterligare fordelar:

¢ Applikationsanpassad skalbarhet: fran den kompakta 4
mmZ2-anslutningen for 29 A (IEC) resp. 20 A (UL) till den
robusta 16 mm2-anslutningen for 76 A (IEC) resp. 54 A
(UL)

¢ Obegransad anvandning upp till 1000 V (IEC) resp. 600
V (UL)

¢ Manga olika, applikationsoptimerade
infastningsmojligheter

Var service:

Utforma dina individuella kontaktdon enkelt med
Produktkonfiguratorn.

Typ BV/SV 7.62HP KO Utférande

Art.nr. 1937590000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4032248608881 1

Forp. 50 ST

Spar-Skruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ SDS 0.8X4.5X125 Utforande

Art.nr. 9009020000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248266883

Forp. 1ST
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Crimping tools

Allméanna bestillningsdata

Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage
¢ Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Typ PZ6/5 Utférande

Art.nr. 9011460000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for andhylsor, 0.25mm?2, 6mm?2,
GTIN (EAN) 4008190165352 Trapetsindent-pressning

Forp. 1ST
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SV 7.62HP 180SF SN

T,

Allmanna bestillningsdata

Enradig High Performance hankontakt som kan radas
upp utan polforlust eller med en patenterad flans for en
snabb lasning utan verktyg. Maximal anslutnings- och
driftsdkerhet tack vare en kontaktbild som forhindrar
felaktig anslutning, med unikt mangsidig kodning och
kompletterande fastsattning i flansen. Stiftlangd 3,5 mm
optimerade for blyfri vaglodning.

Typ SV 7.62HP/04/180SF 3.5S...
Artr. 1930840000

GTIN (EAN) 4032248580811

Forp. 36 ST

Utférande
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruv- / Sparrhakar, THT
l6danslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.5

mm, fértennad, svart, Box

SV 7.62HP 270SF SN

g

Allmanna bestillningsdata

Enradiga effektiva stiftlister for hog strom som kan radas
upp utan polforlust eller med en patenterad flans for en
snabb och lasning utan verktyg.

Maximal anslutnings- och driftsakerhet tack vare en
kontaktbild som forhindrar felaktig anslutning, med unikt
mangsidig kodning och kompletterande fastsattning i
flansen.

Typ SV 7.62HP/04/270SF 3.5S...  Utférande

Art.nr. 1931500000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruv- / Sparrhakar, THT

GTIN (EAN) 4032248581535 l6danslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 270°, Lodstiftlangd (I): 3.5
Forp. 36 ST mm, fortennad, svart, Box

SV 7.62HP 90SF SN

=2

Allméanna bestillningsdata

Enradiga effektiva stiftlister for hog strom som kan radas
upp utan polforlust eller med en patenterad flans for en
snabb och lasning utan verktyg.

Maximal anslutnings- och driftsakerhet tack vare en
kontaktbild som forhindrar felaktig anslutning, med unikt
mangsidig kodning och kompletterande fastsattning i
flansen.

Typ SV 7.62HP/04/90SF 3.56SN...
Art.nr. 1930510000

GTIN (EAN) 4032248580484

Forp. 36 ST

Utférande
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruv- / Sparrhakar, THT
lI6danslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.5 mm,

fortennad, svart, Box
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SV-SMT 7.62HP 270SF BX

Allmanna bestillningsdata

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP - 28 kVA-
effektklassen

Exakt passande losningar for effektanslutningar

Mer effektreserver for hogre belastbarhet:
Mellanklassen i effekt-kontaktdonssystemet
OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP ar med brett
areaomrade, hog oOverlasttalighet, och det storsta urvalet
nar det galler varianter och tillbehor "arbetshasten" i
HP-serien. HP star for "High Performance" - det betyder
inte bara en maximal strom, upp till 50 °C utan derating,
utan aven ett obegransat godkdannande enligt UL for
600 V. Dessutom uppfyller dessa kontaktdon den

enligt applikationsnormen IEC6 1800-5-1 kravda
fingersakerheten for 400V-TN-nat (+3,0 mm ).

Typ SV-SMT 7.62HP/04/270SF ... Utférande

Art.nr. 2499960000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruvflans, THT/THR

GTIN (EAN) 4050118513387 I6danslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 270°, Lodstiftlangd (1): 2.6
Forp. 36 ST mm, fortennad, svart, Box

Typ SV-SMT 7.62HP/04/270SF ... Utférande

Art.nr. 2498910000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruvflans, THT/THR

GTIN (EAN) 4050118512045 l6danslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 270°, Lodstiftlangd (I): 3.5
Forp. 50 ST mm, fortennad, svart, Box

SV-SMT 7.62HP 90SF BX

Allmanna bestillningsdata

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP - 28 kVA-
effektklassen

Exakt passande losningar for effektanslutningar

Mer effektreserver for hogre belastbarhet:
Mellanklassen i effekt-kontaktdonssystemet
OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP ar med brett
areaomrade, hog oOverlasttalighet, och det storsta urvalet
nar det galler varianter och tillbehor "arbetshasten" i
HP-serien. HP star for "High Performance" - det betyder
inte bara en maximal strom, upp till 50 °C utan derating,
utan aven ett obegransat godkannande enligt UL for
600 V. Dessutom uppfyller dessa kontaktdon den

enligt applikationsnormen IEC6 1800-5-1 kravda
fingersakerheten for 400V-TN-nat (+3,0 mm ).

Typ SV-SMT 7.62HP/04/90SF 2... Utférande

Art.nr. 2499620000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruvflans, THT/THR

GTIN (EAN) 4050118513035 lI6danslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 2.6 mm,
Forp. 36 ST fortennad, svart, Box

Typ SV-SMT 7.62HP/04/90SF 3... Utférande

Art.nr. 2498480000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Skruvflans, THT/THR

GTIN (EAN) 4050118511703 l6danslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.5 mm,
Forp. 50 ST fortennad, svart, Box
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Weidmiiller 3t

BVF 7.62HP/04/1805F SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SVZ 7.62HP 180SF SN

Effektiv hankontakt med den beprévade, 100

% underhallsfria Weidmiiller-klambygeln av

stal. Polforlustfritt byggbar eller med patenterad
multifunktionsflans for snabb, saker och verktygslos
lasning. Maximal anslutnings- och driftsdkerhet tack
vare en kontaktbild som forhindrar felaktig insattning,
med unikt mangsidig kodning och skydd mot felaktig
inkoppling. Markningsbar

Allméanna bestillningsdata

Typ SVZ 7.62HP/04/180SF SN ...  Utférande

Art.nr. 2590730000 Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 7.62 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN) 4050118599053 Klambygelanslutning, Box

Forp. 100 ST
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