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HDC-kit ar standardiserade byggsatser for att skapa ett
komplett kontaktdon.

HDC-kit bestar i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och
chassikadpa samt kabelforskruvning.

Weidmiiller erbjuder ett sortiment med gangse kontakt-
donskombinationer, med M- eller PG-géanga for kabefor-
skruvningen.

Anslutningsteknologin Push In ar en direktanslutningstek-
nik. Den forbehandlade ledaren kan anslutas direkt i leda-
ranslutningen utan ytterligare hjalpmedel.

Allméanna bestillningsdata

Utférande RockStar® HDC - kits-Mangpoliga kontakdon, Kit,
HE, Installationsstorlek: 4, Poler: 10, PUSH IN, 500
V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, PG 16

Art.nr. 1061730000

Typ HDC KIT HE-P 10.111
GTIN (EAN) 4032248816439
Forp. 1 items
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Godkannanden

ROHS

Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt

44049

Temperaturer

Gransvarde, temperatur

-40°C..100°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmanna data

Yta Pulverlack Skyddsklass IP65

Serie HE

Utforande

Storlek pa kabelinféringar PG 16 Antal kabelingang uppe 0

Antal kabelingang pa sidan 0 Anslutningstyp PUSH IN

Utforande lassystem Tvarforregling pa Installationsstorlek 4
underdelen

Tatning NBR Farg (RAL) RAL 7035

BG 4

Allmanna uppgifter

Antal poler 10 Anslutningstyp PE Skruvanslutning

Installationsstorlek 4 Kabelférskruvning PG 16

Grundlaggande material Aluminiumpressgjutgods Serie HE

Markspanning (DIN EN 61984) 500V Markstrom (DIN EN 61984) 16 A

BG 4

Utforande

Anslutningstyp PUSH IN Installationsstorlek 4

Ledardiameter, max. 4 mm?2 Ledardiameter, min. 0.5 mm2

Yta Pulverlack Grundlaggande material Aluminiumpressgjutgods

BG 4

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92

ECLASS 15.0 27-44-02-92
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HDC COS

Till vara insatser erbjuder vi olika tillbehor. Detta omfattar
bland annat kodningar for insatserna.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC COS 16 Utférande
Art.nr. 1431000000 Maéngpoliga kontakdon, Tillbehor, Kodningssystem
GTIN (EAN) 4008190052706
Férp. 18T
Typ HDC COS 24 Utférande
Art.nr. 1430900000 Maéngpoliga kontakdon, Tillbehér, Kodningssystem
GTIN (EAN) 4008190077228
Forp. 18T
Typ HDC COS 32 Utférande
Art.nr. 1430800000 Mangpoliga kontakdon, Tillbehor, Kodningssystem
GTIN (EAN) 4008190176181
Forp. 1ST
SPB
Till vara insatser erbjuder vi olika tillbehor. Detta omfattar
. bland annat kodningar for insatserna.

Allmanna bestillningsdata

Typ SPB-M 3 Utférande

Art.nr. 1203600000 Mangpoliga kontakdon, Tillbehor, Lasbult
GTIN (EAN) 4008190120047

Forp. 100 ST

Skapandedatum 26.02.2026 09:34:19 MEZ

Katalogversion / Ritningar 3


https://eshop.weidmueller.com/p/1431000000
https://eshop.weidmueller.com/p/1430900000
https://eshop.weidmueller.com/p/1430800000
https://eshop.weidmueller.com/p/1203600000

