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Anslutningar mellan tva 1/0 Slaves eller mellan styrsyste-
met och en |/0 enhet utfors sakrast via tva forkonfektio-
nerade ledningar. Utbudet stracker sig fran PROFIBUS-
och CANopen-, DeviceNetTM, EtherCAT- till Ethernet-led-
ningar.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Bussledning, Anslutningsledning, M12 / M12,
Antal poler: 2, 0.5 m, Skarmad: Ja, LED: Nej, Man-
telmaterial: PUR, Halogener: Nej

Art.nr. 1062330050

Typ SAIL-M12WM12W-PB-0.5D
GTIN (EAN) 4050118476620

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 729

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdbbfbfbcbbb

Tekniska data for kabel

Kabellangd 05m Mantelfarg violett
Slapkedjetalighet Ja Skarmad Ja

Halogener Nej Isolering TPE

Accelerartion 5 m/s? Bojradie min, rorlig 12 x kabeldiameter
Bojradie min, fast monterad 7.5 x kabeldiameter Bojcykler 2 Mio

hastighet 3m/s Mantelmaterial PUR

Konfigurerbar kabellangd Nej Mantel i enlighet med UL AWM-stil 20236 (80°C/30V)
Hybridkabel Nej Bestralning tvarbunden Nej

Bestandighet mot svetsgnistor Nej Ledararea AWG AWG 24
Farkodning réd, gron Temperaturomrade, fast lagd -40...70 °C

Saker mot svetsstank Nej Temperaturomrade, rorligt -20...60 °C

Antal poler 2 Ytterdiameter 7.8 mm* 0.2 mm
Allméanna tekniska data

Kodering B-kodad Anslutningsgénga M12 / M12
Kontaktyta forgylld LED Nej
Kapslingsmaterial PUR Nominell spanning 250V

Markstrom 4 A Skyddsklass IP67

Stickcykler =100 Nedsmutsningsgrad 3

bockad Nej Material lasring Massing, fornicklad
Temperaturomrade kapsling -25..+80 °C Anslutningsvridmoment M12:0,8-1,2 Nm
Elektriska egenskaper

Nominell spanning 260V

Kontakt hoger

Stickkontakt hoger

M12, B-kodad, IP67,
honkontakt, vinklad 90°,

Plast, skdrmade
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Kontakt vanster

Stickkontakt vanster

M12, B-kodad, IP67,
hankontakt, vinklad 90°,
Plast, skarmade

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Kopplingsbild
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Det idealiska verktyget: Screwty ® med
momentfunktion

P

Yl

Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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