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Andplattor (AP) for produktserierna VSSC i ljusblatt och
svart

Allméanna bestillningsdata

Utférande VSSC, Andplatta
Art.nr. 1063110000
Typ AP VSSC6
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Data sheet

AP VSSC6

Technical data
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 81 mm Byggdjup (tum) 3.189 inch
Hojd 88.5 mm Bygghojd (tum) 3.4842 inch
Bredd 1.6 mm Byggbredd (tum) 0.063 inch
Nettovikt 58¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C..80°C Drifttemperatur -40°C..70°C
Fuktighet 5..96 %

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allménna data

Utférande Andplatta Byggform ovrigt
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod svart
Skyddsklass IP20

Allménna data

Skyddsklass IP20 Fargkod svart
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496
ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Offerttexter

Annonstext lang Andplatta fér VSSC6 Annonstext kort Andplatta for Varitector

VSSC6
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