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Avbildning liknande

Overspianningsskydd med enskilda komponenter

Med varistor i plintutférande

| plintutférandet anvander man metalloxid-varistorer. De
ar godkanda for en maximal sinusformad driftsvaxelspan-
ning, som ar tryckt pa plinten. Varje spanning, som ar
storre an den angivna leds bort pa ett sdkert satt inom 25
ns. Varistorer anvands for medelstora och stora effekter.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Surge protection for instrumentation and control,
Surge protection for measurement and control

Art.nr. 1064610000

Typ VSSC6 MOV 120VAC/DC

GTIN (EAN) 4032248829927

Forp. 5 items
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Godkidnnanden
Godkannanden ..-ﬂl.:htﬁ

CSAEX %‘E@“

i LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UL) E311081
Matt och vikter
Djup 81 mm Byggdjup (tum) 3.189 inch
Hojd 88.5 mm Bygghojd (tum) 3.4842 inch
Bredd 6.2 mm Byggbredd (tum) 0.2441 inch
Nettovikt 57.8¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C..80°C Drifttemperatur -40 °C...70
Fuktighet 5..96 %
Sannolikhet for bortfall
SIL enligt IEC 61508 3 MTTF 4391 a
SFF 100 % Ages 26
PFHi 1*10-9 1/h 0

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr. (UL) E311081 UL-certifikat UL Zertifikat - PDF/
E311081VOL1SEC3.pdf
(application/pdf)

Allménna data

Optisk funktionsdisplay Nej Segment Maéta - Styra - Reglera

Utférande Overspianningsskydd, MSR Byggform Klamma

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod svart

Skyddsklass IP20 Montageskena obestyckad TS 35

Franskiljningsfunktion Nej

CSA skyddsdata

Gasgrupp D IIA Gasgrupper A, B 11C

Ingéngsstrom, max. Il 12 A Gasgrupp C 1B

Inre induktans, max. LI OuH Inre kapacitans, max. Cl 2 nF

Ingangsspanning, max. Ui 212V

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori 1 Nedsmutsningsgrad 2
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Mirkdata IEC/EN

Antal poler 1 Markspanning (AC) 120V
Markspanning (DC) 170V Markstrom IN 12 A
Spanningstyp AC/DC Genomgangsmotstand (6) <0.1Q
Kapacitet 283 pF Normer According to IEC61643-21
Avledningsstrom, max. (8/20 ps) 12 kA Kravklass enligt IEC 61643-21 C1,C2
Dampning <0,5dB Hogsta normalspanning, Uc (AC) 150V
Hogsta normalspanning, Uc (DC) 212V Stotstromstalighet C1 0,6 kA 8/20 us 1 kV
1.2/50 ps
Overlast-urkopplingstillstand Modus 1 Marklaststrom IL 12A
Avledningsstrom In (8/20 us) ledare-PE 0.5 kA Avledningsstrom Imax. (8/20 ps) ledare- 6 KA
PE
Stotstromstalighet C2 1.5 kA 8/20 ps
Ytterligare information om godkdannanden
GOST-certifikat GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)
Allmanna data
Antal poler 1 Skyddsklass IP20
Fargkod svart
Anslutningsdata
Avisoleringslangd 10 mm Anslutningstyp Skruvanslutning
Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm Atdragningsmoment, max. 0.8 Nm
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm? Anslutningsomrade, max. 4 mm?2
Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm? Ledardiameter, entradig max. 6 mm?

Ledardiameter, fintraddig med andhylsa 0.5 mm?2
(DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 4 mm?2
(DIN 46228/1), max.

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?2
Elektriska data
Spénningstyp AC/DC

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation

Modus 1: Tillstdnd dar den spanningsbegransande delen av SPD har kopplats fran. Spanningen ar

inte langre tillganglig, men kabeln fungerar fortfarande.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-01
ECLASS 15.0 27-17-15-01
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Circuit diagram

SUITABLE
61508
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Tillbehor (andplattor)

Andplattor (AP) for produktserierna VSSC i ljusblatt och
svart

Allméanna bestillningsdata

Typ AP VSSC6 Utférande
Art.nr. 1063110000 VSSC, Andplatta
GTIN (EAN) 4032248947553
Férp. 50 ST
Neutral
—— 5 Qekafix (DEK) markning ar den unive“rsella mérlfningen
, ::1;?:@::,,,;, | for alla kabel- och kontaktdgn samt for eIektromskg
— underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
T tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
T 1 Remsmontering for snabb uppmaérkning i endast ett
ITI 7] arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
[ CLLLELLL | olika bredder.
CLLLLLLLLI ]  Stort urval av markningar klara att anvandas

L[] * Remsmontering for snabb uppmarkning

[TLLLLLL] \ * Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1609801044 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST

SnapMark

SnapMark - denna skylthallare har utvecklats specifikt for
tvavaningsplinten IDK 1,5 N i I-serien. Genom den flexibla
svangningsmekanismen kan 6verkopplingar monteras
eller tas bort enkelt. Den rymmer fyra DEK 5 markskyltar
eller tvd WS 10/5 mellanstora plintmarkningar.
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Allmanna bestillningsdata

Typ SNAPMARK | Utférande

Art.nr. 1805880000 Gruppmarkning, Plintmarkning, 23 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248273614 Weidmueller, vit

Forp. 50 ST

Skapandedatum 06.03.2026 09:42:57 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1805880000

