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ACT20P: Den flexibla 16sningen
* Exakta och mycket funktionella signalomvandlare
* Losgoringsarmar forenklar hanteringen

Allméanna bestillningsdata

Utférande Matbryggomvandlare, Ingang : Motstandsbrygga,
Utgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V

Art.nr. 1067250000

Typ ACT20P BRIDGE

GTIN (EAN) 4032248820856

Forp. 1 items

\/numum
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Godkidnnanden
Godkannanden CE
Godkannanden CULUS;
Godkénnanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 113.6 mm Byggdjup (tum) 4.4724 inch
Hojd 119.2 mm Bygghojd (tum) 4.6929 inch
Bredd 225 mm Byggbredd (tum) 0.8858 inch
Nettovikt 255.59¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C..70°C
Fuktighet 10...90 % (ingen
fuktbildning)
Sannolikhet for bortfall
SIL enligt IEC 61508 Ingen MTTF 543 a

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingang

Bryggmatningsspanning

5Veller 10V

Sensor

Strain gauge resistance,
Motstandsmatning, Total
resistance of all parallel
resistance measuring
bridges: min. 87 Q

Antal ingangar

1

Sensor-forsorjning

120mA @ 10V (=4 x
350 Q bryggmotstand)

Bryggkéanslighet

1,0 mV/V till 5,0 mV/V

ingangssignal

+10 mV /£20 mV / £30

mV / £50 mV

Allmanna uppgifter
noggrannhet < 0,05 % av matomradet Skyddsklass IP20
Matningsspanning 10..60V DC Langtidsdrift 0,1% / 10.000 h
Linearitet Typiskt = 0,05 % av Svarstid <400 ms (10...90 %)

signalomradet
Montageskena obestyckad TS 356 Ineffekt 3W@24VDC
Temperaturkoefficient typ. 0,005 % / °C Nominell stromforbrukning 4 VA
Konfiguration DIP-switch och knapp Hojdomrade for drift <2000 m
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Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61326 Overspianningskategori 1}

Nedsmutsningsgrad 2 Isolationsspéanning 5,7 kV (ingang / utgang,
ingdng/ matning)

Markspanning 300V

Anslutningsdata

Anslutningstyp Skruvanslutning Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm

Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm Anslutningsomrade, markarea 2.5 mm?2

Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2

Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 12

Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

Bryggmatomvandlare ACT20P-BRIDGE-S omvandlar méatbryggsspanningar till standardsignaler.
Knappar anvands for justering till den anslutna matbryggan. Bryggmatomvandlaren kan

mata upp till 4 parallellanslutna matbryggor var och en med 350 Q. Enheten stodjer enkel
kompensation av taravikten med en separat ingang for en extern knapp eller en extern PLC-signal.
Spanningsmatningen ar elgalvaniserad och isolerad fran ingang och utgang (3-vagsisolering).

Egenskaper
¢ 4-trads och 6-trads matning

* Matning av upp till 4 parallellanslutna matbryggor var och en med 350 Q
¢ In- och utgdngsomradena kan kopplas om via DIP-brytare.

* Tarakompensation via extern knapp eller PLC-signal
* Visning av driftstatus med en lysdiod pa frontpanelen

¢ 3-vags galvanisk isolering mellan ingang, utgadng och spanningsmatning.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Offerttexter

Annonstext lang

Bryggmatomvandlare med Annonstext kort
galvanisk 3-vags isolering,
konfigurerbar
isoleromvandlare, 22,5
mm bred med extern
spanningsmatning, for
registrering,

omvandling och isolering
av matvarden hos
industriella bryggor till
tojningsmatare.

Pa utgangssidan

finns DC-strom-/
spanningsnormsignaler.
Matbryggor upp till

3 x 350 Ohm kan forsorjas
via ingangskretsen.
Automatisk tarering

via extern kopplingssignal
eller manuellt med
knapptryckning.
6-ledaranslutning
kompenserar differenser

i ledningsmotstand.
Bryggregleringsspanning
omkopplingsbar mellan

5 v och 10 V. Kalibrering

Bryggmatomvandlare med
galvanisk 3-vags isolering,
konfigurerbar
isoleromvandlare, 22,5
mm bred med extern
spanningsmatning, for
registrering,

omvandling och isolering
av matvarden hos
industriella bryggor till
téjningsmatare.

Pa utgangssidan

finns DC-strom-/
spanningsnormsignaler.
Matbryggor upp till

3 x 350 Ohm kan forsorjas
via ingangskretsen.
Automatisk tarering

via extern kopplingssignal
eller manuellt med
knapptryckning.
6-ledaranslutning
kompenserar differenser

i ledningsmotstand.
Bryggregleringsspanning
omkopplingsbar mellan

5 v och 10 V. Kalibrering
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av vagningscellerna med
knapp pa framsidan.
Konfiguration av in-/
utgangssignaler via DIP
brytare.
Kapsling for montage pa
TS35
Matt: L/B/H 119,2/ 22,5/
113,6 mm
Skruvanslutningsteknik/
Maérkarea 2,5 mm2
Skyddsklass: IP 20
Ingéng

Brygga for
motstandsmatning/ 1
mV/V..5mV/V
Bryggkanslighet+/- 10
mV/+/-20mV / +/-
30mV /+/-50 mV
(instéllbar)
Ingangsmotstand > 1
MOhm
Bryggmatning 5 V eller 10
\%

Utgang

0..11V/0..22 mA
konfigurerbar
Lastmotstand <
600 Ohm/ Strom/> 1
kOhm/ Spanning
Temperaturkoefficient typ.
50 ppm / K
Overforingsfel typ.
0,05 % v. E.
Sprangsvarstid <400
ms (10...90 %)
Hjalpenergi
VDC
Omgivnings
temperaturomrade -40°C...
+70°C
Isolering

EN 50178, 3-vags-
isolering upp till 5,7 kV
AC/DC alla kretsar mot
varandra
Provspanning

4 kV ingang mot utgang
mot hjalpenergi
Mark-
spanning

300 V AC/DC vid

overspanningskategori lll
och nedsmutsningsgrad 2
Godkannanden cULus
Typ

ACT20P-BRIDGE-S

10...60

av vagningscellerna med
knapp pa framsidan.
Konfiguration av in-/
utgangssignaler via DIP
brytare.
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DIP switch setting

DIP switch
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Profilritning

Pl DIP-Swich Tool
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b Bidge measuing tansducer
JRIDGE -] ‘Sorew 1067250000 PUSH IN 2456820000

13.6

18,14

example for DIP switch setting (with ACT20 tool)
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Tillbehor

Neutral

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
1 Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
w Siemens, ABB, Beckhoff osv.
0B R ) Fordelar i korthet:
| ¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Utférande

Art.nr. 1912130000 ESG, Apparatmérkning x 13.6 mm, PA 66, Fargkod: transparent,
GTIN (EAN) 4032248541164 jackbar

Forp. 58T

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Utforande

Art.nr. 1082540000 ESG, Apparatmarkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4032248845439

Forp. 200 ST
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