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FieldPower®-kapslingarna ar mycket stabila och uppfyl-
ler de hogsta UL-kraven vad betraffar brandfarlighet enligt
klass 5 VA.

* Modulen "TS 35 PT6" for montage pa skena och kon-
taktenheten PT6 ar enkla att Iasa fast.

¢ De Oppningsbara tatningarna tilldter ocksa anvandning
av konfektionerade kontaktdonsledningar.

¢ Versionerna med hog kapa gor det mojligt att installera
enheten.For kabeltatningar, se tillbehor

Allméanna bestillningsdata

Utférande FieldPower® kapsling, 181 mm, 104 mm, 25 mm,
IP65, i komplett skick, glasfiberforstarkt polykarbo-
nat, svart

Art.nr. 1068890000

Typ BG GHDE PT6

GTIN (EAN) 4032248824120

Forp. 10 items

Creation date 03.01.2026 12:00:16 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Technical data

Godkidnnanden

Godkannanden @
LISTED

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UL) E256877

Matt och vikter

Djup 25 mm Byggdjup (tum) 0.9842 inch

Hojd 181 mm Bygghojd (tum) 7.126 inch

Bredd 104 mm Byggbredd (tum) 4.0945 inch

Nettovikt 165 ¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40°C..85°C Drifttemperatur -40 °C...85 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c 10

Allmanna uppgifter

Grundlaggande material Polykarbonat, Isoleringsmaterial GF 10
glasfiberforstarkt

Kapslingsmaterial glasfiberforstarkt Silikon Nej
polykarbonat

Fargkod svart Skyddsklass IP65, i komplett skick

Brannbarhetsklass enligt UL 94 5VA Vridmoment for lockskruvar 2 Nm

Fastsattning av lock TX20-skruvar Monteringsanvisning Lockskruvar ingar

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261

ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01

ECLASS 15.0 27-18-01-01
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DMS PRO

Allméanna bestillningsdata

Weidmdiillers elektriska skruvdragare ar ergonomiskt
utformade och ar darfor idealiska enhandsverktyg.
De underlattar ett ergonomi ratt arbete i alla
montageriktningar. Darutover forfogar de dver en
automatisk vridmomentsbegransning och en hog
repeternoggrannhet.

Typ DMS PRO Utférande
Art.nr. 1479120000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4050118287011

Forp. 18T

Bits E6.3 - Torx®

Allmanna bestillningsdata

Weidmiiller bits ar standard-bits, som har hog kvalitet,
stort urval och hoga prestanda. Weidmiuiller producerar
med processorstyrda hardningsmetoder en jamn och hog
produktkvalitet.

Det hogklassiga ramaterialet ger viidmomentsvarden,
som ligger langt 6ver dem som anges i de gallande DIN-
normerna:

* DIN 5261 for PH/PZ-bitar

* DIN 5263 for Spar-Bits,

¢ Camcar-Norm for TORX-bitsDet innebér en lang
livslangd vid héga vridmoment och darmed idealiska
forutsattningar for montagearbeten.

Fordelar:

e Lamplig for alla skruvjobb. P4 grund av deras
enastaende hardhetsvarden pa 59-61 HRC ar de
lampliga for anvandning med bade manuella verktyg och
kraftverktyg.

¢ God slittalighet och darmed lang livslangd.

¢ Optimal passning i DIN-skruvar for lagt slitage och
optimal vridmomentsoverforing.

* Tillverkning baserad pa professionella kvalitetskriterier
enligt gallande ISO-normer med jamn och hog
produktkvalitet.

Typ BITE6,3T20 X 70 Utférande

Art.nr. 2749010000 Skruvmejselinsats
GTIN (EAN) 4050118895308

Forp. 5 ST
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Byggstorlek 1

FieldPower®-kapslingarna ar mycket stabila och uppfyller
de hogsta UlL-kraven vad betraffar brandfarlighet enligt
klass 5 VA.

* Modulen "TS 35 PT6" for montage pa skena och
kontaktenheten PT6 ar enkla att lasa fast.

¢ De 6ppningsbara tatningarna tillater ocksa anvandning
av konfektionerade kontaktdonsledningar.

¢ Versionerna med hog kapa gor det mojligt att installera
enheten.For kabeltatningar, se tillbehor

Allméanna bestillningsdata

Typ GH PT6 Utférande

Art.nr. 1070140000 FieldPower® kapsling, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, i komplett
GTIN (EAN) 4032248825813 skick, glasfiberforstarkt polykarbonat, svart

Forp. 10 ST

Creation date 03.01.2026 12:00:16 MEZ
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