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Hybrid, 10-polers. Insatser for stickkontakter, variant 14

Allméanna bestillningsdata

Utférande Insert, for plug insert, Hybrid
Art.nr. 1068990000

Typ |IE-PI-HYB-10P

GTIN (EAN) 4032248823963

Forp. 1 items

Creation date 04.01.2026 02:02:31 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1068990000
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Godkiannanden
Godkannanden

[H us

LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Matt och vikter
Nettovikt 13.2¢g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40°C..70°C
Installation temperature
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allménna data
Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 20 Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 27

Avskarmning

360&deg; heltackande
kapsling

Kapslingsmaterial

nysilver, PA 66

Isoleringsdiameter, max. 2.2 mm Isoleringsdiameter, min. T mm

Kategori Cat.5 (ISO/IEC 11801) Ledardiameter, fintradig, max. 0.75 mm2
Ledararea, fintradig, min. 0.08 mm?2 Skyddsklass IP67 med kapsling
Stickcykler 500 Anslutning 1 Hybrid (Q10)
Anslutning 2 Crimp

Allmanna standarder

Certifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstand <5 mQ Genomgangsmotstand (6) <10 mQ

Nominell spanning 24V Markstrom 3 A per kontakt

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation

Hybrid, 10-polers. Insatser for stickkontakter, variant 14

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Accessories

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser for stickkontakter, variant 14

Allméanna bestillningsdata

Typ |E-PIC-HYB-S-0,5-300 Utférande

Art.nr. 1096180000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN) 4032248869152

Forp. 300 ST

Typ |E-PIC-HYB-S-0,75-300 Utférande

Art.nr. 1068950000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN) 4032248823109

Forp. 300 ST

Typ |E-PIC-HYB-S-0,2-300 Utforande

Art.nr. 1135150000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN) 4032248915347

Forp. 300 ST

Crimping tools

Pressverktyg for kontakter till Weidmiller RSV och DSTV-
HD-Systems

e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp

¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

* med anslag for exakt positionering av kontakterna

Allmanna bestillningsdata

Typ HTF HYB Utférande

Art.nr. 1119580000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for kontakter, 0.08mm?2, Tmm?,
GTIN (EAN) 4032248900626 FoderBcrimp

Forp. 1ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1096180000
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