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Produktillustration

VGIJMPI.IANT

Stiftlister med optimerad lodstiftslangd for vaglodnings-
anvandning. Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement
vanster, Stiftlist, Oppen pa sidan, THT/THR lodan-
slutning, 5.00 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstift-
langd (I): 3.2 mm, fértennad, svart, Box

Art.nr. 1069750000
Typ SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX
GTIN (EAN) 4032248825189
Forp. 150 items
Produktparametrar IEC: 400 V
UL: 300V /9 A/AWG 26 - AWG 12
Forpackning Box
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Godkidnnanden
Godkannanden

u
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 21.2 mm Byggdjup (tum) 0.8346 inch
Hojd 14.4 mm Bygghojd (tum) 0.5669 inch
Hojd lagstbyggande 6.2 mm Bredd 10.6 mm
Byggbredd (tum) 0.4173 inch Langd 0 mm
Nettovikt 203g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Systemvarden

Produktfamilj

OMNIMATE Housing -

Anslutningstyp

Kretskortanslutning

serie CH20M
Delning i mm (P) 5.00 mm Delning i tum (P) 0.197"
Antal poler 2 L1imm 5.00 mm
L1itum 0.197" Antal rader 1
Polradstal 1 Skyddsklass IP20
Genomgangsmotstand (6) <6 mQ Koderbar Ja
Materialdata
Isoleringsmaterial LCP Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp llla
CTI (Comparative Tracking Index) 175 < CTI <400 Moisture Level (MSL) 1
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Kopparlegering
Kontaktyta fortennad Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Driftstemperatur, min. -40 °C
Driftstemperatur, max 120°C Temperaturomrade Montage, min. -30°C
Temperaturomrade Montage, max. 120°C
Mairkdata enligt CSA
Institut (CSA) CSA Certifikat nr. (CSA) 200039-70153051

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V
Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V

Markstrom (anvandargrupp C / CSA)

9A

Markspanning (anvandargrupp C / CSA) 50 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA)
Markstrom (anvandargrupp D / CSA)

9A
9A

Ledardiameter AWG, min.

AWG 26

Ledardiameter AWG, max.

AWG 12

Hanvisning till godkédnnandevarden

Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -
se typgodkannandeintyg.
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Mairkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693
Maéarkspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp C /UL 50V
1059) 1059)

Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V Markstrom (anvandargrupp B / UL 9A
1059) 1059)

Markstrom (anvandargrupp C / UL 9A Markstrom (anvandargrupp D / UL 9A
1059) 1059)

Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -
se typgodkannandeintyg.

Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 9 A Markspanning vid overspanningsk./ 400V
Nedsmutsningsgrad I1/2

Markspanning vid overspanningsk./ 320V Markspanning vid 6verspanningskat./ 250V

Nedsmutsningsgrad Ill/2 Nedsmutsningsgrad Ill/3

Markspanning vid éverspanningsk./ 4 kV Markspanning vid 6verspanningsk./ 4 kv

Nedsmutsningsgrad 11/2 Nedsmutsningsgrad Ill/2

Markstotspanning vid overspanningsk./ 4 kV

Nedsmutsningsgrad I11/3

Materialdata

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Isoleringsmaterial LCP

Isoleringsmaterialgrupp llla CTI (Comparative Tracking Index) 175 = CTI <400

Allménna data

Fargkod svart Skyddsklass IP20

Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Gjutbarhet Nej

Viktig hdnvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkéanda

standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedomas pa begaran.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Exempel pa anvindning Profilritning
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for left side
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Honkontakter - PUSH IN-fjaderanslutning

Allmanna bestillningsdata

Det optimala ramverket for funktion och innovation:
Anslutningstekniken for den modular CH20M

kapslingen ger dig manga fordelar som kan gora dina
projekt mer effektiva. Med vara kretskortsplintar och
anslutningar kan du dra nytta av en flexibel och tillforlitlig
anslutningsteknik.

Tack vare automatiserade produktionsprocesser som THT-
och THR-6dning och rullférpackning, kan vi garantera
hog kvalitet och precision. Detta aktiverar snabb och
okomplicerad integreringen i dina system.

Dessutom har vi ett brett utbud av farger samt olika
kodnings och markningsalternativ for att anpassa din
kapsling. Pa sa vis kan du sakerstalla att produkterna inte
bara fungerar utan ocksa ar visuellt tilltalande.

Typ BHF 5.00/02/180LH BK/OR  Utférande

Art.nr. 1988380000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 2,
GTIN (EAN) 4050118534955 180°, PUSH IN med mandverknapp, Box

Forp. 150 ST

Typ BHF 5.00/02/180LH BK/BL  Utférande

Art.nr. 1989220000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 2,
GTIN (EAN) 4050118373721 180°, PUSH IN med mandverknapp, Box

Forp. 150 ST

Typ BHF 5.00/02/180LH BK/BK  Utférande

Art.nr. 1497740000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 2,
GTIN (EAN) 4050118306835 180°, PUSH IN med mandverknapp, Box

Forp. 150 ST

Honkontakter - Skruvanslutning i klambygelteknik

Allmanna bestillningsdata

Det optimala ramverket for funktion och innovation:
Anslutningstekniken for den modular CH20M

kapslingen ger dig manga fordelar som kan gora dina
projekt mer effektiva. Med vara kretskortsplintar och
anslutningar kan du dra nytta av en flexibel och tillforlitlig
anslutningsteknik.

Tack vare automatiserade produktionsprocesser som THT-
och THR-6dning och rullforpackning, kan vi garantera
hog kvalitet och precision. Detta aktiverar snabb och
okomplicerad integreringen i dina system.

Dessutom har vi ett brett utbud av farger samt olika
kodnings och markningsalternativ for att anpassa din
kapsling. Pa sa vis kan du sakerstalla att produkterna inte
bara fungerar utan ocksa ar visuellt tilltalande.

Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 2,

Typ BHZ 5.00/02/90LH BK/OR Utforande

Art.nr. 1063260000

GTIN (EAN) 4032248814923 90°, Klambygelanslutning, cod. 02, Box
Forp. 150 ST
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Typ BHZ 5.00/02/90LH BK/BL Utforande

Art.nr. 1069360000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 2,
GTIN (EAN) 4032248824625 90°, Klambygelanslutning, cod. 02, Box

Forp. 150 ST

Typ BHZ 5.00/02/90LH BK/BK Utforande

Art.nr. 1069330000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00 mm, Antal poler: 2,
GTIN (EAN) 4032248824939 90°, Klambygelanslutning, cod. 02, Box

Forp. 150 ST
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