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Produktillustration

  

För att säkerställa en permanent fixering på montageske-
nan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller änd-
vinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och
skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märknings-
möjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att
förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Ändstöd, mörkbeige, TS 15, HB, Plast, Bredd: 8

mm, 100 °C
Art.nr. 1071900000
Typ EW 15/2
GTIN (EAN) 4008190462949
Förp. 50 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Djup 25 mm Byggdjup (tum) 0.9842 inch
Höjd 27 mm Bygghöjd (tum) 1.063 inch
Bredd 8 mm Byggbredd (tum) 0.315 inch
Nettovikt 5.2 g
 

Temperaturer
 
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Allmänt
 
Montageskena obestyckad TS 15
 

Klämbara ledare (Märkanslutning)
 
Åtdragningsmoment, min. 0.5 Nm Klingmått 6 x 3,5 mm
 

Materialdata
 
Grundläggande material Plast Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
 

Mått
 
Offset TS 15 13.5 mm
 

Systemparametrar
 
Utförande för plintar Montageskena obestyckad TS 15
 

ytterligare tekniska data
 
Monteringstyp Direktmontage Låser skruvbar
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Neutral

Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen
för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska
underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och
täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.
Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett
arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i
olika bredder.
• Stort urval av märkningar klara att användas
• Remsmontering för snabb uppmärkning
• Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers
samtliga kabelkontakter,
• Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.För specialtryck: Skicka en fil till oss av
vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) för dina
märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata
Typ DEK 5/5 MC NE WS Utförande
Art.nr. 1609801044
GTIN (EAN) 4008190397111
Förp. 1000 ST

Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
Weidmueller, vit

ZGB Svängbart gruppskylthållare

ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren
kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller
instickskylten ESO 15.
ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren
kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller
instickskylten ESO 7.
Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata
Typ ZGB 15 Utförande
Art.nr. 1636530000
GTIN (EAN) 4008190297053
Förp. 20 ST

Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
Weidmueller, vit

Typ ZGB 30 Utförande
Art.nr. 1611930000
GTIN (EAN) 4008190002251
Förp. 20 ST

Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
Weidmueller, vit
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