KSWN M63

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utforande KSWN (plantatning - nylon), Tatningsring, M 63,
Nylon 6

Art.nr. 1076660000

Typ KSWN M63

GTIN (EAN) 4032248838707

Forp. 25 items

Vt:oupum
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 2 mm Bygghojd (tum) 0.0787 inch
Nettovikt 3.63¢g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...135 °C

Miljo6verenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Silikon Nej Antal ledare 1
Temperaturomrade for anvandning max. 135 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -40 °C
Gangstigning 1.5 mm Kabelférskruvning M 63
Grundlaggande material Nylon 6 Tatningsring diameter 79.40 mm
Ganga (yttre) M 63 Ganga (inre) M 63
Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001181 ETIM 7.0 EC001181
ETIM 8.0 EC001181 ETIM 9.0 EC001181
ETIM 10.0 EC001181 ECLASS 9.0 27-43-03-19
ECLASS 9.1 27-14-44-90 ECLASS 10.0 27-43-03-19
ECLASS 11.0 27-43-03-19 ECLASS 12.0 27-43-03-19
ECLASS 13.0 27-43-03-19 ECLASS 14.0 27-43-03-19
ECLASS 15.0 27-43-03-19
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