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Till anslutningen pa apparatsidan behovs for Sensor-aktor-
kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgangliga i
varianterna M 12, M8 och naturligtvis ocksa i M5.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Chassie kontakt, M8 thread, Stift, rakt, Monterings-
géanga: M8, Antal poler: 3, Trad-/kabellangd: 0.5 m

Art.nr. 1078730000

Typ SAIE-M8S-3-0.5U-FP-M8

GTIN (EAN) 4032248840328

Forp. 1 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 105 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-469 1-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data for kabel

Ledararea 0.25 mm? Trad-/kabellangd 0.5m

Farkodning brun, bla, svart Antal poler 3

Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon

Antal poler 3 Kodering ingen

Kontaktyta forgylld Anslutningstyp Stift

Kapslingsmaterial Massing, fornicklad Nominell spanning 60V

Markstrom 4 A Skyddsklass IP67, i atdraget tillstand

Stickcykler =100 Kabelforskruvning M 8

Temperaturomrade kapsling -30..+90 °C

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-104

Allmanna data

Antal poler 3 Kodering ingen

Anslutningsganga M8 thread Kontaktyta forgylld

Ledararea 0.25 mm?2 Anslutningstyp Stift

Kapslingsmaterial Massing, fornicklad Nominell spanning 60V

Markstrom 4 A Skyddsklass IP67, i tdraget tillstand

Stickcykler =100 Kabelforskruvning M 8

Grundlaggande material PVC Markspanning 60V (3-pole) / 30V (4-
pole)

Anslutning 1 M8 Anslutning 2 Flying wires

Trad-/kabellangd 05 m Monteringsgénga M8

Temperaturomrade kapsling -30...+90 °C Ledarytterdiameter -

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570

ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03

ECLASS 15.0 27-44-01-03
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