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De nya RockStar® kapslingarna ar bestandiga mot havs-
vatten och erbjuder en hog grad av stottalighet, uppfyl-
ler IP 68 och IP 69K, och har utvecklats for att anvan-
das under extrema miljoforhallanden och utformats for
hoga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogie).
Som sadan ar denna kapslingsfamilj idealisk for fel- och
underhallsfri drift av mangpoliga kontaktdon inom trans-
port- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikatio-
ner med extrema krav. Under utvecklingen har atgarder
ocksa genomforts for att gora kapslingarna extremt EMC-
bestandiga.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass:

IP66, IP68, IP69, i ijackat tillstand, Sockelkapa,

Klambygelanslutning, Standard, Storlek pa kabelin-

foringar: M 40

Art.nr. 1081360000

Typ HDC IP68 16B SS 1M40
GTIN (EAN) 4032248877416

Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godké&nnanden g,

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 111.5 mm Bygghojd (tum) 4.3898 inch
Bredd 80 mm Byggbredd (tum) 3.1496 inch
Montagematt hojd 60 mm Montagematt bredd 160 mm
Nettovikt 1042 g

Temperaturer

Gransvarde, temperatur -50°C..125°C

Miljooverenstammelse for prod

ukt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Kemikaliebestandighet

Innehall Aceton
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Dieselolja
Kemisk bestandighet Instabilt
Innehall Etylalkohol
Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall

Vaxelladsolja

Kemisk bestandighet
Innehall
Kemisk bestandighet
Innehall

Villkorligt bestandigt
Hydraulolja
Villkorligt bestandigt
Petroleumbensin

Kemisk bestandighet

Instabilt

Innehall

Svett

Kemisk besténdighet

Villkorligt bestandigt

Innehall

Bensin premium

Kemisk bestandighet Instabilt
Innehall Vatten
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall uv
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Ozon
Kemisk bestandighet Bestandigt

Allmianna data

Yta Pulverlack Skyddsklass IP66, IP68, IP6Y9, i ijackat
tillstand

Matt

Halavstand langd A2 160 mm Kabelingang m. gédnga

Langd kapsling 189 mm Hojd kapsling B 111.5 mm
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Tekniska data

Utférande

Kabelférskruvningar, antal 0 Storlek pa kabelinforingar M 40
Overdel/Underdel/Lock lower part Overtéckning utan lock

Antal kabelingadng uppe 0 Antal kabelingadng pa sidan 1

Utférande kapsling Sockelkapa Utférande lassystem Klambygelanslutning
Byggform Standard Installationsstorlek 6

Kabelingang m. ganga Typ Sockelkapa
Bygelutférande Klambygelanslutning Tatning Silikon

Ganga (inre) M 40 Farg (RAL) RAL 9011, RAL 9005
BG 6 Lamplig for ModuPlug® Ja
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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111,56

Gewinde 1

I1
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IP68 O-ringstatningar

Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehor, bland annat
tatningar.

Var kapsling ger dig storsta mojliga tathet genom den

utomordentliga tatningen.
@ Omfattande tester har visat att RockStar® haller helt
tatt ned till ett vattendjup pa 50 meter. Pa sa satt kan du
anvanda industrukontaktdonen dven pa sadana stallen

dar det tidigare bara gick att anvanda fasta kablar.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC DG 16B IP68 Utférande

Art.nr. 1987530000 Tillbehor, Kapsling tillbehor
GTIN (EAN) 4050118379181

Forp. 10 ST
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