Weidmiiller 3t

HDC |P68 1 OB TSS 1 M20 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Vnmrum

De nya RockStar® kapslingarna ar bestandiga mot havs-
vatten och erbjuder en hog grad av stottalighet, uppfyl-
ler IP 68 och IP 69K, och har utvecklats for att anvan-
das under extrema miljoforhallanden och utformats for
hoga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogie).
Som sadan ar denna kapslingsfamilj idealisk for fel- och
underhallsfri drift av mangpoliga kontaktdon inom trans-
port- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikatio-
ner med extrema krav. Under utvecklingen har atgarder
ocksa genomforts for att gora kapslingarna extremt EMC-
bestandiga.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skydds-
klass: IP66, IP68, IP69, i ijackat tillstand, stick-
proppskapa, Klambygelanslutning, Standard, Stor-
lek pa kabelinforingar: M 20

Art.nr. 1082690000

Typ HDC IP68 10B TSS 1M20
GTIN (EAN) 4032248846283

Forp. 1 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden ey
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 144 mm Byggdjup (tum) 5.6693 inch
Hojd 101 mm Bygghojd (tum) 3.9764 inch
Bredd 58 mm Byggbredd (tum) 2.2835 inch
Nettovikt 495 g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -50°C..125°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Kemikaliebestandighet Innehall Aceton
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Dieselolja
Kemisk bestandighet Instabilt
Innehall Etylalkohol
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Vaxelladsolja
Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt
Innehall Hydraulolja
Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt
Innehall Petroleumbensin
Kemisk bestandighet Instabilt
Innehall Svett
Kemisk besténdighet Villkorligt bestandigt
Innehall Bensin premium
Kemisk bestandighet Instabilt
Innehall Vatten
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall uv
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Ozon
Kemisk bestandighet Bestandigt
Allmanna data
Yta Pulverlack Skyddsklass IP66. IP68, IP69, i ijackat
tillstand
Matt
Kabelingadng m. gdnga Langd kapsling 144 mm
Hojd kapsling B 101 mm
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Tekniska data

Utférande

Kabelférskruvningar, antal 0 Storlek pa kabelinforingar M 20
Overdel/Underdel/Lock upper part Overtickning utan lock
Atdragningsmoment 6.5 Nm Antal kabelingdng uppe 0

Antal kabelingang pa sidan 1 Utférande kapsling stickproppskapa
Utforande lassystem Klambygelanslutning Byggform Standard
Installationsstorlek 4 Kabelingang m. gdnga

Typ Stickkontakt Bygelutférande Klambygelanslutning
Tatning ingen forsegling Ganga (inre) M 20

Farg (RAL) RAL 9011, RAL 9005 BG 4

Lamplig for ModuPlug® Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Stiftnyckelsatser
Insexnyckel i genomhardat krom-vanadin-stal, tillverkad
enligt DIN ISO 2936 L (DIN 91 1), ytan hogklassigt
foradlad.
I T —
o -

Allméanna bestillningsdata

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Utférande
Art.nr. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

Forp. 18T

Skruvar

Allméanna bestillningsdata

Till industrikontaktdonen erbjuder vi manga olika
tillbehor, bland annat skruvar.

Typ HDC IP68 SCREW SET Utférande

Art.nr. 2555340000 Mangpoliga kontakdon, Tillbeh6r, Montageset

GTIN (EAN) 4050118571332
Forp. 10 ST

IP68-version

Allménna bestillningsdata

Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar
erbjuder Weidmdiller en rad kabelforskruvningar for de
mest skiftande anvandningsandamal.
Kabelférskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att
passa alla industriella kapslingar.

Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och
anvandningsomrade ar kabelforskruvningarna godkanda
och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN
45545,

Typ VG M20 - MS 68 Utforande

Art.nr. 1772220000 VG MS (standard kabelférskruvning av méssing), kabelférskruvning,
GTIN (EAN) 4032248129874 Rak, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67,
Forp. 50 ST IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Méssing, fornicklad
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EMC Kabelforskruvning i massing, 4:e generationen

EMC-forskruvningar for att avskarma storfrekvenser med
fi en skarmdampning pa upp till 100dB. Kontaktering av

‘ kabelskarmen med hjalp av en andl0s fjaderring.
e
D

Allméanna bestillningsdata

Typ VG M20 EMV-4 MS 8-14 Utférande

Art.nr. 2435160000 VG EMC GEN 4 (EMC kabelforskruvning med anslutningsbur),

GTIN (EAN) 4050118446913 kabelforskruvning, Rak, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54,
Forp. 50 ST IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Méssing, fornicklad
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