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Aven for tillbehér till Industrial Ethernet galler: hos Weid-

muller far du allt fran en leverantor.
Fordelarna:

* Verktyg

¢ Testinstrument

¢ Kabelgenomfoéringar

¢ Kopplingsskapanslutningar

e Markning

¢ Dammskydd

* Nataggregat

* Qverspanningsskydd

Allméanna bestillningsdata

Utférande Monteringsfot, FreeCon, IP65
Art.nr. 1099580000

Typ IE-CD-MA

GTIN (EAN) 4032248874040

Forp. 10 items
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Godkiannanden
Godkannanden

e(UL)us

LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Matt och vikter
Hojd 10 mm Bygghojd (tum) 0.3937 inch
Bredd 35 mm Byggbredd (tum) 1.378 inch
Langd 112 mm Bygglangd (tum) 4.4094 inch
Nettovikt 429¢g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40°C..70°C
Installation temperature
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmanna standarder
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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Dimensioned drawing Installation drawing
Ritning
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