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Produktillustration

ol

CH20M kapslingens overtackning med flip-funktion har
praktiska funktioner som stoder din anvandning. Den kan
forseglas, vilket garanterar ytterligare sdkerhet och skydd
for ditt innehall. Du har ocksa mojligheten att skriva ut pa
overtackningen med hjalp av tampongtryck for att tydligt
visa viktig information eller logotyper.

Dessutom kan markpennor anvandas for att tillampa spe-
cifika instruktioner eller markningar direkt pa évertack-
ningen.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Modulér kapsling, OMNIMATE Housing - serie
CH20M transparent, Vandbar kapa, Bredd: 45 mm

Art.nr. 1104440000

Typ CH20M45 C TP 8089

GTIN (EAN) 4032248878895

Forp. 30 items
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 6 mm Byggdjup (tum) 0.2362 inch
Hojd 86.9 mm Bygghojd (tum) 3.4213 inch
Bredd 45 mm Byggbredd (tum) 1.7716 inch
Nettovikt 73¢9
Temperaturer
Omgivningstemperatur -25°C...85 °C Temperaturomrade for anvédndning -40..120°C
Fuktighet 5-93% rel. fuktighet, Tu =

40 °C, ingen kondens
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Materialdata
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2 Isoleringsmaterial PC
Isoleringsmaterialgrupp llla Yta obehandlad
Grundlaggande material Plast CTl (Comparative Tracking Index) 175 = CTI <400
Allménna data
Fargkod transparent Skyddsklass IP20 efter installation
Fargtabell (jamforbar) - Information om hela montaget, se CH20M45 B BK/OR 2010

artikelreferenser

Gjutbarhet Nej

Komponentegenskaper

Sakerhetslas kan plomberas Integrerbar markning Ja

Anpassningsalternativ

Kundspecifika utskarningar mojliga Nej Kundspecifik markning mojlig Ja

Kundspecifik bestallningsprocess Se riktlinjer under Alternativa farger Mer pa begaran
downloads

Klassificeringar

ETIM 8.0 ECO001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 ECO001031 ECLASS 14.0 27-19-06-03

ECLASS 15.0 27-19-06-03
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Specialtryck

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.
, L Fordelar i korthet:
¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR Utforande

Art.nr. 1038860000 ESG, Apparatmérkning x 13.5 mm, PA 66, Fargkod: enligt
GTIN (EAN) 4032248768110 kundonskan, jackbar

Forp. 18T

Neutral

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet &r en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.
: L Fordelar i korthet:
* Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
¢ For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
¢ Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allméanna bestillningsdata

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Utférande

Art.nr. 1912130000 ESG, Apparatmaérkning x 13.5 mm, PA 66, Fargkod: transparent,
GTIN (EAN) 4032248541164 jackbar

Forp. 5 ST
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