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THMe-etiketterna erbjuder en briljant utskriftskvalitet med Allminna bestillningsdata
termotransferteknik. Olika material och det anvandarvan-

liga utskriftssystemet M-Print® PRO under Windows opti-  uUtférande THM, Ledar- och kabelmarkning, 1- 12 mm, 54 x
merar markningsproduktionen. 8 mm, vit
» Hogvirdiga polyesteretiketter finns i olika farger Artnr. 1107350000
. . . . ) Typ THM GEW FLAG 54/8 WS
» Tack vare det flexibla materialet och ett tjockt limskikt GTIN (EAN) 4032248882885

kan THM GEW anvandas pa vinklade eller runda objekt, Férp. 1 ROL
som t.ex. kablar eller slangar

¢ De rullforpackade THM ET S7 kan anvandas for att
marka Simatic 200S-, S7-300- och S7-400-moduler fran
Siemens

¢ Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren for
felfri centrering av markningen pa varje etikett,

e Utskrift med termotransferskrivare THM MultiMark eller
THM MultiMark Plus
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 54 mm Bygghojd (tum) 2.126 inch
Bredd 8 mm Byggbredd (tum) 0.315 inch
Nettovikt 673 g
Temperaturer
Temperaturomrade for anvandning -29..80°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allménna data
Limma Gummiklister
Materialfarg enligt motstandskod 9
Typ av markning neutral
Markningsmetod Termotransfer
Bredd 8 mm
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C
Temperaturomrade for anvandning min. -29 °C
Fargkod vit
Halogener Ja
Grundlaggande material Bomullsvav med vinylbeldaggning
Skrivna tecken utan
Antal markningar per forpackningsenhet 4000
Antal markningar per forpackningsenhet Leveransform Rulle
Antal kombinationer per forpackningsenhet 1
Antal markningar per kombination 4000
Teckenféltets storlek 21.4 x 8 mm
anpassad skrivare
Antal markningar per kombination 1 Reel = 4000 Conductor and cable markers
Temperaturomrade for anvandning -29..80°C
Antal per rulle 4000
Ledar- och kabelmairkning
Halogener Ja Ledardiameter, max. 70 mm?2
Ledardiameter, min. 0.75 mm?2 Ledarytterdiameter, max. 12 mm
Ledarytterdiameter, min. T mm Textfaltsbredd 21.34 mm
Textfaltshojd 8 mm Ledarytterdiameter 1-12mm
Ledararea 0.75-70 mm?2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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