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Modulen ConCept CSB ar utformad som dubbelmodul
och upptar tva platser i modulramen ConCept. Modulen
ConCept - CSB bestar av en modulhallare i vilken tva kon-
takthallare kan sattas in. Kontakthallaren &r tillverkad av
en pressgjutningslegering i zink och sakerstaller hogklas-
siga avskarmningsegenskaper. Crimpkontakterna mon-
teras isolerade fran kontakthallaren i en plastinsats. Olika
antal poler (1, 4, 8) séakerstaller manga olika anvandnings-
omraden.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Mangpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept
Modul

Art.nr. 1116100000

Typ HDC CM BUS HE M1 CT

GTIN (EAN) 4032248896233

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 18.56 mm Byggdjup (tum) 0.7283 inch
Hojd 47.5 mm Bygghojd (tum) 1.8701 inch
Bredd 13.5 mm Byggbredd (tum) 0.5315 inch
Langd 18.56 mm Bygglangd (tum) 0.7283 inch
Nettovikt 2579
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C..70°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
ConCept pneumatikmoduler
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod silvergra
Allmanna data
Antal poler 1 Anslutningstyp Crimpanslutning
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Genomgangsmotstand (6) 2 mQ
Fargkod silvergra Stickcykler 2500
Typ Stift Grundlaggande material Zink, PC
Serie ConCept Modul Markspanning (DIN EN 61984) 160V
Markstotspanning (DIN EN 61984) 3 kV Markstrom (DIN EN 61984) 25 A
Halogenfri false Lag rokutveckling enligt DIN EN Ja

45545-2
Matt
Bredd 13.5 mm Langd sockel 18.5 mm
Hojd stickkontakt 47.5 mm
Utférande
Avisoleringslangd nominellt 8 mm Anslutningstyp Crimpanslutning
Genomgangsmotstand (6) 2 mQ Grundlaggande material Zink, PC
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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Tillbeh

Crimping tools

Pressverktyg for svarvade kontakter

¢ Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp

¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering
* med anslag for exakt positionering av kontakterna

Allméanna bestillningsdata

Typ CTXCM 1.6/2.5 Utférande

Art.nr. 9018490000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for kontakter, 0.14mm?2, 4mm?2, W-Crimp
GTIN (EAN) 4008190884598

Forp. 18T

Kontaktborttagningsverktyg

Weidmiiller erbjuder en mangd olika crimpverktyg,
kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allméanna bestillningsdata

Typ REMOVAL TOOL HE Utférande

Art.nr. 1866750000 Verktyg, Kontaktlosgoringsverktyg

GTIN (EAN) 4032248437078

Forp. 1ST

Crimpkontakter HE

Crimpning ar en elektrisk och mekaniskt séaker och

—————] palitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk
’:E crimpkontakt ar gastat och korrosionstalig.

—_—

Allmanna bestillningsdata

Typ HDC-C-HE-SMO.5AG Utférande

Art.nr. 1200500000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190159627 Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST
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Typ HDC-C-HE-SMO0.75-1.00AG Utférande

Art.nr. 1200600000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190171308 Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM1.6AG Utfoérande

Art.nr. 1200700000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190074920 Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM2.5AG Utférande

Art.nr. 1200800000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190131913 Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM4.0AG Utforande

Art.nr. 1200900000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190115906 Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SMO0.5AU Utforande

Art.nr. 1651420000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400095 Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU Utforande

Art.nr. 1651430000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400101 Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM1.5AU Utférande

Art.nr. 1651440000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400118 Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM2.5AU Utférande

Art.nr. 1651450000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400125 Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM4.0AU Utférande

Art.nr. 1651460000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400132 Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM4.65AU Utférande

Art.nr. 1116540000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4032248897261 Ledardiameter, max.: 4.65, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST
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