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RockStar® HighPower kapslingar ar tillverkade av hog-
hallfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd
mot harda miljoforhallanden tack vare var kontinuerliga
optimering. Kapslingen i flera delar ger anvandarna moj-
lighet att undersoka arbetsprocesser ner till det sista ste-
get i arbetsflodet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass:

IP68, IP69, i ijackat tillstdnd, Lock, Klambygelan-
slutning, Standard, Storlek pa kabelinféringar: M

32
Art.nr. 1120000000
Typ HDC IP68 24B MD 2M32
GTIN (EAN) 4050118041460
Forp. 1 items
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 181 mm Byggdjup (tum) 7.126 inch
Hojd 19 mm Bygghojd (tum) 0.748 inch
Bredd 57 mm Byggbredd (tum) 2.2441 inch
Montagematt bredd 164 mm Nettovikt 405.68 g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -50°C..120°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Kemikaliebestandighet Innehall Aceton

Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall Dieselolja

Kemisk bestandighet Instabilt

Innehall Etylalkohol

Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall Vaxelladsolja

Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt

Innehall Hydraulolja

Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt

Innehall Petroleumbensin

Kemisk bestandighet Instabilt

Innehall Svett

Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt

Innehall Bensin premium

Kemisk bestandighet Instabilt

Innehall Vatten

Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall uv

Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall Ozon

Kemisk bestandighet Bestandigt
Allmanna data
Antal poler 0 Utforande kapsling Lock
Installationsstorlek 8 Fargkod svart, svart (liknande RAL

9005)
Yta Pulverlack Typ Lock
Serie HighPower Halogenfri false
BG 8 Skyddsklass IP68, IP69, i ijackat
tillstand

Allmédnna data
Atdragningsmoment 11 Nm Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutgods
Yta Pulverlack Skyddsklass IP68, IP69, i ijackat

tillstand
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Serie HighPower EMC-kapslingar Ja

Material laselement Rostfritt stal

Utforande

Storlek pa kabelinforingar M 32 Overdel/Underdel/Lock Lock

Overtackning med lock Atdragningsmoment 11 Nm

Antal kabelingadng uppe 2 Antal kabelingang pa sidan 0

Utférande kapsling Lock Utforande lassystem Klambygelanslutning
Byggform Standard Installationsstorlek 8

Kabelingang m. ganga Typ Lock

Bygelutférande Klambygelanslutning Tatning Silikongummi

Ganga (inre) M 32 Farg (RAL) RAL 9011, RAL 9005

BG

8

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation

Beroende pa den avsedda driften kan internt genererade spanningar 6verlappa driftspanningen
och innehalla motsvarande toppspénningar. Det ar absolut nédvandigt att se till att dessa
toppspanningar inte overstiger markspanningen. For anvandningar utanfor denna specifikation,
vanligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Tillbehor

Stiftnyckelsatser

Insexnyckel i genomhardat krom-vanadin-stal, tillverkad
enligt DIN ISO 2936 L (DIN 91 1), ytan hogklassigt
foradlad.

8 L ~ B
) 5=

Allméanna bestillningsdata

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Utférande
Art.nr. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

Forp. 18T

IP68-version enligt EN 45545
‘\.J/ Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar
S erbjuder Weidmdiller en rad kabelforskruvningar for de
% mest skiftande anvandningsdndamal.
Kabelforskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att

Vi, passa alla industriella kapslingar.
VB\ Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och
\@ anvandningsomrade ar kabelforskruvningarna godkanda
och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN
45545,
Allmanna bestillningsdata
Typ VGM32-MS68 15-25 BG Utférande
Art.nr. 1193610000 Mangpoliga kontakdon, Tillbehor, kabelforskruvning, Méassing,
GTIN (EAN) 4032248976621 fornicklad
Forp. 25 ST
Typ VGM32-5568 15-25 BG Utforande
Art.nr. 1193580000 Mangpoliga kontakdon, Tillbehor, kabelforskruvning, Rostfritt stal
GTIN (EAN) 4032248976553 1.4305 (303)
Forp. 25 ST

EMC Kabelférskruvning i massing enligt EN 45545

EMC-forskruvningar for att avskarma storfrekvenser med
en skarmdampning péa upp till 100dB. Kontaktering av
kabelskarmen med hjalp av en andlos fjaderring.
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Allmanna bestillningsdata

Typ VGM32-MS68 EMC 15-25SET  Utférande
Art.nr. 1463730000 Tillbehor
GTIN (EAN) 4050118269888

Forp. 1ST
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