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RockStar® HighPower kapslingar ar tillverkade av hog-

hallfast tryckgjuten

aluminium och erbjuder perfekt skydd

mot harda miljoforhallanden tack vare var kontinuerliga

optimering. Kapslin

gen i flera delar ger anvandarna moj-

lighet att undersoka arbetsprocesser ner till det sista ste-

get i arbetsflodet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass:
IP68, IP69, i ijackat tillstdnd, Chassikapa, Klamby-
gelanslutning, Standard

Art.nr. 1120040000

Typ HDC IP68 HP 24B A

GTIN (EAN) 4032248901418

Forp. 1 items
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 216 mm Byggdjup (tum) 8.5039 inch
Hojd 49.8 mm Bygghojd (tum) 1.9606 inch
Bredd 72 mm Byggbredd (tum) 2.8346 inch
Nettovikt 643 g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -50°C..120°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Kemikaliebestandighet Innehall Aceton

Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall Dieselolja

Kemisk bestandighet Instabilt

Innehall Etylalkohol

Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall Vaxelladsolja

Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt

Innehall Hydraulolja

Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt

Innehall Petroleumbensin

Kemisk bestandighet Instabilt

Innehall Svett

Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt

Innehall Bensin premium

Kemisk bestandighet Instabilt

Innehall Vatten

Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall uv

Kemisk bestandighet Bestandigt

Innehall Ozon

Kemisk bestandighet Bestandigt
Allmanna data
Antal poler 0 Atdragningsmoment 11 Nm
Utférande kapsling Chassikapa Installationsstorlek 8
Fargkod svart, svart (liknande RAL Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutgods

9005)

Tightening torque, max. PE connection 11 Nm Pulverlack
Typ Chassi (genomforing) Tightening torque, min. PE connection 11 Nm
Serie HighPower false
EMC-kapslingar Ja 8
Material fastvinkel Aluminium Material laselement Rostfritt stal

Skyddsklass

IP68, IPG9, i ijackat
tillstand

Skapandedatum 22.03.2026 06:56:09 MEZ

Katalogversion / Ritningar



HDC IP68 HP 24B A

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Allmianna data

Yta Pulverlack Skyddsklass IP68, IP69, i ijackat
tillstand

Serie HighPower

Utférande

Overdel/Underdel/Lock lower part Overtéckning utan lock

Atdragningsmoment 11 Nm Antal kabelingang pa sidan 0

Utforande kapsling Chassikapa Utforande lassystem Klambygelanslutning

Byggform Standard Installationsstorlek 8

Kabelingang Nej Typ Chassi (genomforing)

Bygelutforande Klambygelanslutning Tatning Silikongummi

Farg (RAL) RAL 9011, RAL 9005 BG 8

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

Beroende pa den avsedda driften kan internt genererade spanningar overlappa driftspanningen
och innehalla motsvarande toppspanningar. Det ar absolut nédvandigt att se till att dessa
toppspanningar inte overstiger markspanningen. For anvandningar utanfor denna specifikation,

vanligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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For att undvika skador pa kontakter och

isoleringshylsor rekommenderar vi att du atgardar
kabeln. Motsvarande avstand visas i féljande

ritning. Kabelfixering ingar inte i leveransen.
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Tillbehor

Kabelkapa

RockStar® HighPower kapslingar ar tillverkade av
hoghallfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt
skydd mot harda miljéférhallanden tack vare var
kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger
anvandarna mojlighet att undersotka arbetsprocesser ner
till det sista steget i arbetsflodet.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC IP68 HP 24B TO Utférande
Art.nr. 1079930000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69, i
GTIN (EAN) 4032248842032 ijackat tillstand, stickproppskapa, Klambygelanslutning, Standard
Forp. 18T
Motram
Weidmiillers HighPower-tillbehor kompletterar RockStar®
<y HighPower-kontaktdon och forbattrar deras sakerhet,
LSS stabilitet och anvéandarvanlighet.
‘1 < Robusta skydd, exakta kodningselement och
L | ' L hogkvalitativa fastkomponenter sékerstaller tillforlitliga
- l: stromanslutningar - idealiska for energi-, jarnvags- och
o industriella anvandningar.
LI

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC IP68 24B HP FRAME Utférande

Art.nr. 1282820000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69, i
GTIN (EAN) 4050118073010 ijackat tillstand, Motram, Klambygelanslutning, Standard

Forp. 1ST
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