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Produktillustration

Avbildning liknande
¢ 2 vaxlande kontakt
¢ Kontaktmaterial: AgNi
* Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC
¢ Inmatningsspanningar fran 5 V DC till 230 V UC med
fargmarkering: AC: réd, DC: bla, UC: vit

Allméanna bestillningsdata

Utférande TERMSERIES, Relamodul, Antal kontakter: 2, Vax-
landekontakt AgNi, Markstyrspanning: 120 V AC
110 %, Varaktig strom: 8 A, Skruvanslutning, Test-
knapp finns: Nej

Art.nr. 1123550000

Typ TRS 120VAC RC 2CO
GTIN (EAN) 4032248905393
Forp. 10 items

\/l:nmum
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Tekniska data
Godkidnnanden
Godkannanden
€ c US | &=
b &
LISTED i
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Matt och vikter
Djup 87.8 mm Byggdjup (tum) 3.4567 inch
Hojd 89.6 mm Bygghojd (tum) 3.56276 inch
Bredd 12.8 mm Byggbredd (tum) 0.5039 inch
Nettovikt 579
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C...60 °C
Drifttemperatur Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet,
Tu =40 °C, ingen
kondensbildning
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Mairkdata UL
Omgivningstemperatur (drift), max. 60 °C Utgangsstrom derating (ohmsk) 6A@60°C,8A@50°C
Anslutningsdiameter AWG, min. AWG 26 Anslutningsarea AWG, max. AWG 14
Typ av ledare massiv kopparledare, Atdragningsmoment, max. 0.4 Nm
flertradig kopparledare

Nedsmutsningsgrad 2
Styrsida
Markstyrspanning 120VAC 10 % Markstrom AC 5.6 mA
Markeffekt 0,6 VA Statusindikering Gron LED
Skyddskoppling Likriktare, RC-lank RCilter 94 Q /100 nF
Ersattningsreldets spolspanning avviker Ja Ersattningsreldets spolspanning 110V DC
frdn markstyrspanningen
Belastningssida
Markkopplingsspanning 250V AC Normalspanning 8 A
max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz Brytspanning AC, max. 250V
Brytspanning DC, max. 250V Inkopplingsstrommen 15A/4s
AC-brytforméaga (ohmsk), max. 2000 VA DC-brytformaga (ohmsk), max. 192W @24V
Inkopplingsfordréjning <9 ms Franslagsfordrojning <10 ms
Kontakttyp 2 CO contact (AgNi) Mekanisk livslangd 30 X 106 kopplingar
min. Bryteffekt TmA@24V,10mA@ 10

V,100mA @5V
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Allmanna uppgifter

Ho6jdomrade for drift <2000 m, 6ver havsytan

Montageskena obestyckad TS 35

Testknapp finns Nej

Mekanisk indikator for brytarlage Nej

Fargkod svart

UL94 brannbarhetsklass for komponent Komponent Kapsling
UL94 brannbarhetsklass V-0
Komponent Lasclip
UL94 brannbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Markspanning 300V Nedsmutsningsgrad 2

Overspanningskategori I} Kryp- och luftstracka styrsida - 26 mm
belastningssida

Spéanningstalighet styrsida - lastsida 3,561 kVeff /1 min. Typ av isolering vid ingdng och utgadng forstarkt isolering

Spanningstalighet for intilliggande 2,5 KVeff / 1 Min. Typ av isolering vid angransande Grundisolering

kontakter kontakter

Spanningstalighet for 6ppna kontakter 1 kVeff / 1 min Spanningshallfasthet till montageskena 4 kVeff / 1 Min.

Stothallspanning 6 kV (1,2/50 us) Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkannanden/normer

Certifikat-nr (DNV) TAAOOOO1E5S Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 8 mm
Atdragningsmoment, max. 0.4 Nm Anslutningsomrade, mérkarea 1.5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.14 mm? Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, entradig min. 0.14 mm?2 Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, entradig, min. (AWG) AWG 26 Ledardiameter, entradig, max. (AWG) AWG 14
Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 26 Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.25 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/4, min. 46228/4, max.

Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.25 mm?2 Ledardiameter, fintradig med éndhylsaH 1.5 mm?2
(DIN 46228/1), min (DIN 46228/1), max.

Ledardiameter, fintradig, 2 klambara 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, 2 klambara 1 mm?2
ledare, min. ledare, max.

Klingmatt Gr. PHO

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kopplingsbild Graph
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Elektrisk livslangd230 V AC
resistive load 230 V AC ohmsk last
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Miscellaneous

Type code TERMSERIES electromechanical relay versions

{0

I
TERMSERIES |—| |—I PB Test button (lockable)
E:ZE::nicai F02  Edition 2 of 24230V U
control voltage input
relay
g ;Eril:rm Blank Cantact matar?al AgNi
7 Tension AGSNO Contact material AgSn0
16 A 16 A output version
Color-marking / HC Output for high
control voltage inrush currents
B 5VO0C HCP  HC* Premaking
B 1zvoc tungsten contact
B 24vDC C1D2 Class 1 Division 2 approved
[ 24vUC
1 48vUC
1 6ovuc
[ 120vUC Blank  No plating
] 230vUC AU Gold plated contact
I 120VACRC
Bl Z230VACRC
] 24-230V UG 1C0 1 Change over / SPDT
200 2 Change over / DPDT
UG =AG/G IND 1 Normal open / SPST
RC = RCFilter ACT  Special 1 Normal open / SPST

Typnycklar
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Sektionsplatta

Allmanna bestillningsdata

Mangsidiga sektionsplattor

Sektionsplattor kan anvandas for att gruppera signaler
visuellt for att elektriskt

isolera moduler och infoga markningar for battre oversikt.
Det gor

dem till ett sarskilt mangsidigt tillbehor. Sektionsplattor
okar

spel- och krypavstanden mellan tva moduler och 6kar
darmed

markisolationsspanningen mellan tva moduler till upp till
600 V. Dubbla

sektionsplattor kan markas med WADD eller WS10/5
och

mojliggor kontinuerliga 6verkopplingar. Monteringen
underlattas med

perforeringar for individuell anslutning av
overkopplingskanalerna.

¢ Avskiljningsplattor separerar grupper visuellt fran
varandra

* Urskarningar for individuell anslutning av
overkopplingskanalerna

¢ Avskiljningsplator mellan tvd moduler genom att 6ka
spelet och krypavstanden pa upp till 600 V.

Typ TW TXS/TXZ R3.2 Utférande

Artnr. 1240800000 TERMSERIES, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4050118028188

Forp. 10 ST

Inmatningsmodul

Allmanna bestillningsdata

Platssparande tillférselmoduler

Vra tillférselterminaler gor det mojligt att mata potentialer
till ingadngen - t.ex.

neutral- eller minuspotentialer - eller kopplade potentialer
somska matas till utgangen. Tillsammans

med Overkopplingar med exakt passform fran
TEMRSERIES,

ar anslutningarna for kablarna pa relamodulen fria for
aktuatorer

eller givare. Inga ytterligare genomforingsplintar kravs
vilket ger

stora platsbesparingar i panelen. Samtidigt forenklas
kabeldragningen

eftersom inga dubbla andhylsor kravs for
potentialmatningen.

Typ TXP SUPPLY
Art.nr. 2618940000
GTIN (EAN) 4050118667592
Forp. 10 ST

Utférande

10 A, PUSH IN

TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig strom:

Skapandedatum 30.12.2025 07:11:08 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1240800000
https://eshop.weidmueller.com/p/2618940000

Datablad

TRS 120VAC RC 2CO

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ TXS SUPPLY Utforande

Art.nr. 1240780000 TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig strom:
GTIN (EAN) 4050118028140 10 A, Skruvanslutning

Forp. 10 ST

Typ TXZ SUPPLY Utforande

Art.nr. 1240790000 TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig strom:
GTIN (EAN) 4050118028164 10 A, Fjaderanslutning

Forp. 10 ST

Neutral

[LLLLLILLL]
TLLLLLLLLL]
[TRTTELLLL|
[ERRRERRAAN
TITITIIL
BRRRRRRARN

Allméanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ockséa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

e Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 10/6 M MC NE WS Utférande

Art.nr. 1818400000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248310876 Allen-Bradley, vit

Forp. 600 ST

Spar-Skruvmejsel

Allméanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO

2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

SDS 0.6X3.5X100
2749340000
4050118895568

18T

Utférande
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
Klingtjocklek: 0.6 mm
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Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T

Overkopplingar

Justerbara 6verkopplingar

Oka flexibiliteten i dina 6verkopplingar. TERMSERIES
OVERKOPPLING (TCC) mojliggér individuellt justerbara
overkopplingar med upp till 51 poler. Det maximala
antalet instickspoler har okats till 32 poler. Det
avisolerade materialet kan mycket enkelt kortas till
onskad langd. Overkopplingarna évertygar tack vare deras
enkla hantering och synlighet samt deras universella
anslutningsmoijligheter. Ett extranat hindrar fjadern fran
att deformeras under monteringen.

¢ Individuellt justerbar 6verkoppling med 51 poler

* Extra stag for att undvika deformering av fjadern

» Okad 6verkoppling - upp till 32 poler méjliga

* Vibrationstalighet

Allmanna bestillningsdata

Typ TCC 6.4/51 RD Utforande

Art.nr. 2556410000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566925

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/51 OR Utférande

Art.nr. 2556370000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566680

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/51 BL Utférande

Art.nr. 2556450000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566963

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/51 BK Utférande

Art.nr. 2556490000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118567007

Forp. 10 ST
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Typ TCC 6.4/2 OR Utférande

Art.nr. 2556350000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566826

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/2 BL Utforande

Art.nr. 2556430000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566949

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/2 BK Utforande

Art.nr. 2556470000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566987

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/10 RD Utforande

Art.nr. 2556400000 TERMSERIES, Overkoppling

GTIN (EAN) 4050118566918

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/10 OR Utférande

Art.nr. 2556360000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566673

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/10BL Utférande

Art.nr. 2556440000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566956

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/10 BK Utférande

Art.nr. 2556480000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566994

Forp. 10 ST

Typ TCC 12.8/26 RD Utforande

Art.nr. 2556420000 TERMSERIES, Overkoppling

GTIN (EAN) 4050118566932

Forp. 10 ST

Typ TCC 12.8/26 OR Utférande

Art.nr. 2556380000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566697

Forp. 10 ST

Typ TCC 12.8/26 BL Utforande

Art.nr. 2556460000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566970

Forp. 10 ST

Typ TCC 12.8/26 BK Utforande

Art.nr. 2556500000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118567014

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/2 RD Utforande

Art.nr. 2556390000 TERMSERIES, Overkoppling

GTIN (EAN) 4050118566901

Forp. 10 ST
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Neutral

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
‘. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
, I | anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
‘ ! tilldter inte bara langa teckenstréangar utan éaven flera
| rader text.
WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
‘ teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
‘ J ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
- eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/12 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1905970000 WS, Plintmaérkning, 10 x 12 mm, Delning i mm (P): 12.00

GTIN (EAN) 4032248528127 Weidmueller, vit

Forp. 300 ST

WS 12/6
WS/DEK
MultiMark plintmérkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.

— Markningens harda sockel snapper sakert in i
| kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel

montering av markningen. Detta sarskilt stansade

material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
. de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,

sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets

utmarkta tryckbarhet sakerstaller en hallbar och slitstark

markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt

lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

¢ Enkelt montage tack vare ett innovativt

kompositmaterial

» Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

» Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allméanna bestillningsdata

Typ WS 12/6 MM WS Utférande

Art.nr. 2007200000 WS, Plintmaérkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4050118391886

Forp. 600 ST
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