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Individuella kabellangder kravs ofta nufortiden. For att Allminna bestillningsdata

uppfylla detta krav erbjuder Weidmiuiller ett brett utbud av

kontaktdon for fri konfektionering. Utférande Faltanslutningsbar anslutning, M12
Han- och hondelar for konfektionerbar montering for Art.nr. 1125550000

anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som ar mycket ~ P SAIBWZ-M-4A-4/6-M12

stabila och till exempel passar for maskinteknik. Kontakt- (F;;IpN EAN) ‘1‘?235348907861

donet M 12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssy-
stem.

Fjaderanslutningar ger utmarkt funktionssakerhet och
reducerar installationstiderna. Med denna teknologi
ansluts ledaren till fjaderanslutningen utan nagon énd-
hylsa (dndhylsa finns som tillval). Anslutningen mellan
ledaren och fjaderanslutningen ar vibrationstalig och
berommer sig av langsiktig stabilitet.
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 709

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d0864 1a

Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon

Antal poler 4 Kodering A-kodad
Kontaktyta forgylld Anslutningstyp Fjaderanslutning
Kapslingsmaterial PA Isolationsmotstand 108 Q
Kabeldiameter max. 6 mm Kabeldiameter min. 4 mm
Ledardiameter, max. 0.5 mm? Ledardiameter, min. 0.14 mm?
Nominell spanning 250V Markstrom 4 A
Skyddsklass IP67 Stickcykler =100
Nedsmutsningsgrad 3 Kontakttyp Hona
Skarmanslutning Ja Material lasring Zinkpressgjutning
Temperaturomrade kapsling -40..+85°C

Allméanna data

Antal poler 4 Anslutning 1 M12
Anslutning 2 Tension-clamp Kapslingsmaterial PA
Anslutningsganga M12 Kontaktyta forgylld
Skyddsklass IP67 Stickcykler =100
Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002635 ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9.1 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-16
ECLASS 13.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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