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USB insatser for stickkontakter (flanssida) var.1 /4 /5 /
14

Allméanna bestillningsdata

Utférande Insats USB, Flénsinsats, typ AB
Art.nr. 1131380000

Typ IE-BI-USB-AB

GTIN (EAN) 4032248911844

Forp. 1 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E471884
Matt och vikter
Nettovikt 123 g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40°C..70°C
Installation temperature Fuktighet 0...93 % rel. fuktighet
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmanna data
Produktlansering Insats USB Skyddsklass IP67 med kapsling
Insats typ Insats data SteadyTec
Allmanna data
Anslutning 1 USB A Anslutning 2 USBB
Artikelbeskrivning Flansinsats, typ AB Koppling Typ A-B
Fargkod svart Fuktighet 0...93 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial PC UL 94 VO Avskarmning 360&deg; heltackande
kapsling
Skyddsklass IP67 med kapsling Stickcykler = 1500

Allmanna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAA000022B Kontaktdon Norm IEC 61076-3-107
Certifikat-Nr. (cULus) E471884

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstand <30 mQ Spanningstalighet kontakt/skarm 2500V DC
Isolationsmotstand = 1000 MQ Ledningsformaga upp till 90 °C 3A

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

USB insatser for stickkontakter (flanssida)var.1 /4 /5 / 14

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 ECO001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Tillbehor

Flatstifthylsor

Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa
* standard utféranden

* ej lodd

* med konisk inforingséppning

Allméanna bestillningsdata

Typ LIF 1,5F288 R Utférande

Art.nr. 9200520000 Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm2,0.5 mm?2 -
GTIN (EAN) 4032248410361 1.5 mm?2,rod

Forp. 100 ST
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