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Den integrerade skenbussen for det modulara elektronik- Allminna bestillningsdata

hussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléra Utférande Kretskortsstickanslutning, Kontaktblock for buss

applikationer kan skenbussen ersétta den trakiga individu- till CH20M12-67, Lodflans, THT/THR Iodanslut-
. i . ning, Antal poler: 5, 180°, Lodstiftlangd (I): 1.5

ella kabeldragningen med en flexibel och oavbruten 16s- mm, forgylld, svart

ning for hela systemet. Artnr. 11565890000

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med Typ SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX

Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras GT'N (EAN) 403_2248942527

helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga, :{;z'uktparametrar ij:';eg;sv/ 5A

forgyllda kontaktytorna sékerstéller en varaktigt tillforlitlig  Fsrpackning Box

kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgaende férbindelse-
I6sningen racker 6ver alla systembredder - fran 6 mm-ski-
van till den 67 mm breda kapslingen.

* Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper - utan paverkan pa intillig-
gande moduler.

¢ Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade monta-
geskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och delfor-
gyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en per-
manent kontaktdon till montageskena. THR-l6dflans ska
sakerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.
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Godkiannanden
Godkannanden “
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 16.3 mm Byggdjup (tum) 0.6417 inch
Hojd 24 mm Bygghojd (tum) 0.9449 inch
Bredd 7.4 mm Byggbredd (tum) 0.2913 inch
Langd 0 mm Nettovikt 2.78¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Materialdata
Isoleringsmaterial LCP Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp llla
CTI (Comparative Tracking Index) 175 < CTI <400 Isolationsmotstand =108 Q
Moisture Level (MSL) 1 Kontaktyta forgylld
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -50 °C Driftstemperatur, max 100°C
Temperaturomrade Montage, min. -30°C Temperaturomrade Montage, max. 100°C
Markdata enligt UL 1059
Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693
Markspanning (anvandargrupp B/ UL 300V Markspanning (anvandargrupp C /UL 50V
1059) 1059)
Markspanning (anvandargrupp D /UL 50V Markstrom (anvandargrupp B / UL 5A
1059) 1059)
Markstrom (anvandargrupp C / UL b A Markstrom (anvandargrupp D / UL b A
1059) 1059)
Hanvisning till godkédnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Markdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markspanning vid 6verspanningskat.,/ 63V

Nedsmutsningsgrad I1l/3

Markstotspanning vid 6verspanningsk./ 1.5 kV Krypstracka, min. 3.2 mm
nedsmutsningsgrad Il/3
Luftstracka, min. 2.3 mm
Materialdata
Isoleringsmaterial LCP Isoleringsmaterialgrupp llla
Yta Guld Grundlaggande material Plast

CTI (Comparative Tracking Index)

175 < CTI <400
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Allmianna data

Fargkod

svart Skyddsklass IP20 efter installation

Fargtabell (jamforbar)

RAL 9011

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedémas pa begaran.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-27-92
ECLASS 15.0 27-18-27-92
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CH20M BUS - Busskretskort

Den integrerade skenbussen for det modulara
elektronikhussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléara
applikationer kan skenbussen ersatta den trakiga
individuella kabeldragningen med en flexibel och
oavbruten I6sning for hela systemet.

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med
Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras
helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna séakerstéller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgéaende
forbindelselésningen racker 6ver alla systembredder - fran
6 mme-skivan till den 67 mm breda kapslingen.

¢ Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper — utan paverkan pa
intilliggande moduler.

* Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade
montageskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och
delforgyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en
permanent kontaktdon till montageskena. THR-6dflans
ska sdkerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.

Allmanna bestillningsdata

Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/250 Utférande

Art.nr. 1248220000 Monteringskena for bussystem, Bussledarplatta, OMNIMATE Housing
GTIN (EAN) 4050118053234 - serie CH20M, Bredd: 260 mm

Forp. 10 ST

Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/500 Utférande

Art.nr. 1248230000 Monteringskena for bussystem, Bussledarplatta, OMNIMATE Housing
GTIN (EAN) 4050118053227 - serie CH20M, Bredd: 500 mm

Forp. 10 ST

Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/750 Utférande

Art.nr. 1248240000 Monteringskena for bussystem, Bussledarplatta, OMNIMATE Housing
GTIN (EAN) 4050118053210 - serie CH20M, Bredd: 760 mm

Forp. 5 ST
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Bussinsatsprofil - TS35x15

Allmanna bestillningsdata

Den integrerade skenbussen for det modulara
elektronikhussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléara
applikationer kan skenbussen ersatta den trakiga
individuella kabeldragningen med en flexibel och
oavbruten I6sning for hela systemet.

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med
Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras
helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna séakerstéller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgéaende
forbindelselésningen racker 6ver alla systembredder - fran
6 mme-skivan till den 67 mm breda kapslingen.

¢ Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper — utan paverkan pa
intilliggande moduler.

* Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade
montageskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och
delforgyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en
permanent kontaktdon till montageskena. THR-6dflans
ska sdkerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Utférande

Art.nr. 1248180000 Monteringskena for bussystem, Inlaggsprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118053265 serie CH20M, Bredd: 25.3 mm

Forp. 5 ST

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Utférande

Art.nr. 1248190000 Monteringskena for bussystem, Inlaggsprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118053258 serie CH20M, Bredd: 500 mm

Forp. 5 ST

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Utférande

Art.nr. 1248210000 Monteringskena for bussystem, Inlaggsprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118053241 serie CH20M, Bredd: 25.3 mm

Forp. 5 ST
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Allmanna bestillningsdata

Den integrerade skenbussen for det modulara
elektronikhussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléara
applikationer kan skenbussen ersatta den trakiga
individuella kabeldragningen med en flexibel och
oavbruten I6sning for hela systemet.

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med
Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras
helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna séakerstéller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgéaende
forbindelselésningen racker 6ver alla systembredder - fran
6 mme-skivan till den 67 mm breda kapslingen.

¢ Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper — utan paverkan pa
intilliggande moduler.

* Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade
montageskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och
delforgyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en
permanent kontaktdon till montageskena. THR-6dflans
ska sdkerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Utférande

Art.nr. 1248150000 Monteringskena for bussystem, Inlaggsprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118053296 serie CH20M, Bredd: 260 mm

Forp. 10 ST

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Utférande

Art.nr. 1248160000 Monteringskena for bussystem, Inlaggsprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118053289 serie CH20M, Bredd: 25.3 mm

Forp. 10 ST

Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X... Utférande

Art.nr. 1248170000 Monteringskena for bussystem, Inlaggsprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118053272 serie CH20M, Bredd: 7560 mm

Forp. 5 ST
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Tillbehor

CH20M BUS-ADP - Beréringsskydd for bussinsatsprofil

Den integrerade skenbussen for det modulara
elektronikhussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléara
applikationer kan skenbussen ersatta den trakiga
individuella kabeldragningen med en flexibel och
oavbruten I6sning for hela systemet.

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med
Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras
helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna séakerstéller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgéaende
forbindelselésningen racker 6ver alla systembredder - fran
6 mme-skivan till den 67 mm breda kapslingen.

¢ Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper — utan paverkan pa
intilliggande moduler.

* Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade
montageskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och
delforgyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en
permanent kontaktdon till montageskena. THR-6dflans
ska sdkerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.

Allmanna bestillningsdata

Typ CH20M BUS-ADP TS 35/250 Utférande

Art.nr. 1248250000 Monteringskena for bussystem, Tackprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118053203 serie CH20M, Bredd: 260 mm

Forp. 10 ST

Typ CH20M BUS-ADP TS 35/500 Utférande

Art.nr. 1248260000 Monteringskena for bussystem, Tackprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118052992 serie CH20M, Bredd: 500 mm

Forp. 10 ST

Typ CH20M BUS-ADP TS 35/750 Utférande

Art.nr. 1248270000 Monteringskena for bussystem, Tackprofil, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4050118052985 serie CH20M, Bredd: 7560 mm

Forp. 5 ST
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CH20M BUS-AP - Andplatar for bussinsatsprofil

Allmanna bestillningsdata

Den integrerade skenbussen for det modulara
elektronikhussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléara
applikationer kan skenbussen ersatta den trakiga
individuella kabeldragningen med en flexibel och
oavbruten I6sning for hela systemet.

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med
Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras
helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna séakerstéller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgéaende
forbindelselésningen racker 6ver alla systembredder - fran
6 mme-skivan till den 67 mm breda kapslingen.

¢ Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper — utan paverkan pa
intilliggande moduler.

* Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade
montageskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och
delforgyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en
permanent kontaktdon till montageskena. THR-6dflans
ska sdkerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.

Typ CH20M BUS-AP LI TS 35X7...  Utférande

Art.nr. 1193160000 Monteringskena for bussystem, Andplatta, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4032248987771 serie CH20M, Bredd: 5.1 mm

Forp. 50 ST

Typ CH20M BUS-AP RE TS 35X7... Utférande

Art.nr. 1193170000 Monteringskena for bussystem, Andplatta, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN) 4032248987924 serie CH20M, Bredd: 5.1 mm

Forp. 50 ST
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