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RS 100 Profi ger dig en flexibel 16sning for dina monte-
ringsbehov, eftersom du kan montera bade pa DIN-ske-
nan och i vagginfastningen. Denna mangsidighet under-
lattar integreringen i olika omgivningar och anvandningar.
Kapslingen kan anvéndas for Eurocard-kretskortsstandard.
Profilen kan klippas till onskad storlek sa att du kan
anpassa den till just dina specifika behov. For sarskilt
tunga komponenter kan extra lasanordningar anvandas
for att oka stabiliteten och darmed installationens saker-
het.

En annan praktisk egenskap ar alternativet att anvanda en
tackprofil for att skydda stora komponenter.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Profilh6lje, OMNIMATE Housing - RS orange,
Strangprofil, Bredd: 2000 mm

Art.nr. 1155940000

Typ PF RS 122 OR 2000MM

GTIN (EAN) 4032248942572

Forp. 2M

Skapandedatum 13.03.2026 08:10:39 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1155940000

PF RS 122 OR 2000MM

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 22 mm Byggdjup (tum) 0.8661 inch
Hojd 127 mm Bygghojd (tum) 5 inch
Bredd 2000 mm Byggbredd (tum) 78.74 inch
Nettovikt 7509

Temperaturer

Drifttemperatur -15°C..40°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Materialdata
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Isoleringsmaterial Polyvinylklorid
Yta obehandlad Grundlaggande material PVC
Allménna data
Fargkod orange Skyddsklass IP20 efter installation
Fargtabell (jamforbar) RAL 2000 Gjutbarhet Nej
Viktig hdnvisningstext
Produktinformation 2 alternativa positioner for monsterkortet

Monsterkortets matt:

tjocklek: 1,6 (£0,2) mm, bredd: 122 (+0,5) mm

RS-sektionens matt = monsterkortslangd - 5 mm

Exempel:

monsterkortslangd 160 mm, RS-sektion = 155 mm
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01
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AP RF 122 LI - Andplatta montering pa DIN-skena, vinster sida

Allmanna bestillningsdata

RS 100 Profi ger dig en flexibel 16sning for dina
monteringsbehov, eftersom du kan montera bade pa DIN-
skenan och i vagginfastningen. Denna mangsidighet
underlattar integreringen i olika omgivningar och
anvandningar. Kapslingen kan anvandas for Eurocard-
kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till onskad storlek sa att du kan
anpassa den till just dina specifika behov. For sarskilt
tunga komponenter kan extra ldsanordningar anvandas
for att 0ka stabiliteten och darmed installationens
sakerhet.

En annan praktisk egenskap ar alternativet att anvanda en
tackprofil for att skydda stora komponenter.

Typ AP RF 122 LI OR 2000 Utférande

Art.nr. 1020640000 Andplatta orange, Andplatta DIN-skena vanster inkl. fixerskruvar,
GTIN (EAN) 4032248740178 Bredd: 6.4 mm

Forp. 20 ST

AP RF 122 RE - Andplatta montering pa DIN-skena, héger sida

Allmanna bestillningsdata

RS 100 Profi ger dig en flexibel 16sning for dina
monteringsbehov, eftersom du kan montera bade pa DIN-
skenan och i vagginfastningen. Denna mangsidighet
underlattar integreringen i olika omgivningar och
anvandningar. Kapslingen kan anvandas for Eurocard-
kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till onskad storlek sa att du kan
anpassa den till just dina specifika behov. For sarskilt
tunga komponenter kan extra ldsanordningar anvandas
for att oka stabiliteten och darmed installationens
sakerhet.

En annan praktisk egenskap ar alternativet att anvanda en
tackprofil for att skydda stora komponenter.

Typ AP RF 122 RE OR 2000 Utforande

Art.nr. 1020650000 Andplatta orange, Andplatta DIN-skena hoger inkl. fixerskruvar, Bredd:
GTIN (EAN) 4032248740161 6.4 mm

Forp. 20 ST
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RF 108 - Montagefot

Allmanna bestillningsdata

RS 100 Profi ger dig en flexibel 16sning for dina
monteringsbehov, eftersom du kan montera bade pa DIN-
skenan och i vagginfastningen. Denna mangsidighet
underlattar integreringen i olika omgivningar och
anvandningar. Kapslingen kan anvandas for Eurocard-
kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till onskad storlek sa att du kan
anpassa den till just dina specifika behov. For sarskilt
tunga komponenter kan extra ldsanordningar anvandas
for att 0ka stabiliteten och darmed installationens
sakerhet.

En annan praktisk egenskap ar alternativet att anvanda en
tackprofil for att skydda stora komponenter.

Typ RF 108 OR 2000 Utférande

Art.nr. 1020690000 Montagefot, RS 80, RS 90, RS 100 orange, Montagefot, Bredd: 17.5
GTIN (EAN) 4032248740154 mm

Forp. 20 ST
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