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A/D-omvandlare RS U-D8 digitaliserar analoga span-
ningssignaler med en upplosning

pa 8 bitar.

Alla moduler ar utrustade med en Hold-funktion, dvs.
aven vid dndring av ingangsnivan bibehalls det 6gonblick-
liga utgangsvardet.

Mer information om in- och utgdngsegenskaper

hos A/D-omvandlaren se http://www.weidmuel-
ler.com/54 104 /Downloads/Print-Media/ManualsOpera-
ting-instructions/cw_index.aspx

Allméanna bestillningsdata

Utférande AD-omvandlare, Ingang : 0-20 mA, Utgang : 8-bit
puls

Art.nr. 1160561001

Typ RS I-D8 0...20MA

GTIN (EAN) 4032248160594

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2022-12-31T00:00:00+01:00
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 70 mm Byggdjup (tum) 2.7559 inch
Hojd 72 mm Bygghojd (tum) 2.8346 inch
Bredd 35 mm Byggbredd (tum) 1.378 inch
Nettovikt 609g¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40°C..80°C Drifttemperatur 0°C..50°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 57ae7¢19-56502-4105-af85-169aba88caca

Ingang

Antal ingangar 1 ingadngsstrom 0..20 mA

Ingdngsmotstand spanning

50 kQ per ingang

Utgang

Antal utgangar

8 Bit (1 Bit fortecken)

Utgangsniva

17V=HO0V=L

Omvandlingstid &le; 4 &micro;s Utgangsstrom < 25mA (som kalla)

Gransfrekvens (-3 dB) 5 kHz vid Full Skala (Sinus)

Allmanna uppgifter

noggrannhet + 1LSB Skyddsklass IPOO

Matningsspanning 24V DC Stromupptagning 35 mA (exklusive
utgangsstrém)

Montageskena obestyckad TS 35, TS 32

Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61000-6 Galvanisk isolation utan franskiljararm

Anslutningsdata

Anslutningstyp Skruvanslutning Anslutningsomrade, markarea 4 mm?2

Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 4 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653

ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
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ECLASS 15.0

27-21-01-20
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