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Bildliknande

Allméanna bestillningsdata

Utférande (CJC) cold-junction compensation terminal for
ACT20X thermal module, built-in PT100 sensor,
Labelling for channel 1(11,12,13,14)

Art.nr. 1160640000

Typ ACT20X-CJC-HTI-S PRT 11
GTIN (EAN) 4032248948345

Forp. 1 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 30.6 mm Byggdjup (tum) 1.2047 inch
Hojd 29 mm Bygghojd (tum) 1.1417 inch
Bredd 14.6 mm Byggbredd (tum) 0.5748 inch
Nettovikt 82g¢g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -20°C..70°C
Sannolikhet f6ér bortfall

SIL enligt IEC 61508 Ingen

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Anslutningsdata

Anslutningstyp Skruvanslutning Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm
Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm Anslutningsomrade, mérkarea 2.5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm? Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Delning i mm (P) 5.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-20-02-92
ECLASS 15.0 27-20-02-92
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