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Foljande signaler faller under skyddet av digitala signaler
(SL - Symmetrical Load):

* Kopplingssignaler med och utan gemensam referenspo-
tential, t.ex. 5V -24V -60V

¢ Tvaledarsystem involverar vanligtvis en gemensam refe-
renspotential for binéra givare, stalldon och indikatorer
sasom granslagesbrytare, knappar, positionsgivare, fotoe-
lektriska barriarer, kontaktorer, magnetventiler, indikator-
lampor etc.

» Jackbar avledare, for avbrottsfri och impedansneutral i-
och urjackning

¢ Kan testas med provinstrumentet V-TEST

e Utforande utan direktjordning for att undvika storstrom-
mar till foljd av potentialskillnader

* Anvands enligt dskskyddsnormerna IEC 62305 och IEC
61643-22 (D1, C1, C2 och C3)

¢ Integrerad PE-fot, avleder upp till 20 kA (8/20 ps) och
2,5 kA (10/350 ps) sakert till PE

¢ Fargkodning av spanningsnivaerna for snabb identifie-
ring pa styrskapet

* Sakerhetsfunktion genom kodelement for olika span-
ningsnivaer

Allmanna bestillningsdata

Utforande Surge protection for instrumentation and control,
without warning function / function indicator

Art.nr. 1161150000

Typ VSPC 4SL 12VAC EX

GTIN (EAN) 4032248950010

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden ..-ﬂl.:htﬁ
csaex () |ECEX

i ATEX - KEMA
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 69 mm Byggdjup (tum) 2.7165 inch
Hojd 98 mm Bygghojd (tum) 3.8583 inch
Bredd 17.8 mm Byggbredd (tum) 0.7008 inch
Nettovikt 49 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C..80°C Omgivningstemperatur -40°C..70°C
Drifttemperatur -40°C..70°C Fuktighet 5..96 %
Sannolikhet for bortfall
SIL enligt IEC 61508 2 MTTF 2537 a
SFF 79.3 % Ages 45
PFHi 1*10-9 1/h 8.9

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

EX-skydd data

ATEX - Méarkning damm

11T DExialllCT135°C ...
T85 °C Da

ATEX - Méarkning gas

1 GExiallCT4..T6 Ga

Certifikat nr. (ATEX) KEMA10ATEX0148X IECEx - Markning damm 1 DExialllCT135°C...
T85 °C Da

IECEx - Markning gas T GExiallCT4..T6 Ga Ingangseffekt, max. Pl 3W

Inre kapacitans, max. Cl <4 nF Inre induktivitet, max. LI OuH

Temperaturklass T4/135°C (-40°C... 350 mA Temperaturklass T5/100°C (-40°C.. 250 mA

+85°C) li +75°C) li

Temperaturklass T6/85 °C (-40 °C ... 250 mA

+60°C) li

Allmanna data

Optisk funktionsdisplay Nej Segment Mata - Styra - Reglera

Utférande utan larmfunktion/ Fargkod ljusbla
funktionsindikering

Skyddsklass IP20 Skyddade digitala signaler 4

CSA skyddsdata

Gasgrupp D A Gasgrupper A, B lIc

Gasgrupp C 1] Inre induktans, max. LI OpuH
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Inre kapacitans, max. Cl 4 nF

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori [}

Nedsmutsningsgrad 2

Mirkdata IEC/EN

Antal poler 2 Markspanning (AC) 12V

Markstrom IN 300 mA Skyddsniva pa utgangssidan Ledare- 55V
ledare 1 kV/us, typiskt

Skyddsniva pa utgangssidan Ledare-PE 30 V Skyddsniva pa utgangssidan Ledare- b5V

1kV/us, typiskt

ledare 8/20 us, typiskt

Skyddsniva UP Ledare - Ledare b5V Spéanningstyp AC
Genomgangsmotstand (6) 4,7Q Frekvensomrade, max. 2.5 MHz
Normer IEC 62305, IEC 61643-21 Spanningstalighet vid FG mot PE 2500V
Kravklass enligt IEC 61643-21 C2,C3,C1 Blixtteststrom, limp (10/350 ps) ledare- 2,5 kA

ledare

Stotstromstalighet D1 2,5 kA 10/350 ps

Stotstromstalighet C1 <1kA 8/20 ps

Stotstromstalighet C3 100 A 10/1000 ps

Blixtteststrom, limp (10/350 ps) GND-PE2,5 kA

Impuls-aterstallningsformaga <20 ms Signal6verforingsegenskaper (-3 dB) 2,5 MHz
Blixtteststrom, limp (10/350 ps) Ledare- 2,5 kA Overlast-urkopplingstillstand Modus 2
PE

Avledningsstrom Imax. (8/20 us) GND- 10 kA Marklaststrom IL 300 mA
PE

Avledningsstrom In (8/20 pus) ledare- 2.5 kA Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 10 kA
ledare PE

Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 10 kA Avledningsstrom In (8/20 uys) GND-PE 2.5 kA
ledare

Stotstromstalighet C2 5 kA 8/20 ps

Ytterligare information om godkdannanden

GOST-certifikat GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf

(application/pdf)

Allmianna data

Antal poler 2 Skyddsklass IP20
Fargkod ljusbla
Anslutningsdata

Anslutningstyp jackbar iVSPC BASE

Elektriska data

Spéanningstyp AC

Mirkdata IECEx/ATEX/cUL

ATEX - Markning damm T DExiallCT135°C...

ATEX - Markning gas II'TGExiallCT4..T6 Ga

T85 °C Da
ATEX-certifikat Certificate Certifikat nr. (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx-certifikat IECEX Zertifikat - PDF/ IECEx - Mérkning damm 11 DExiallCT135°C...
IECExCertificate DEK.pdf T85 °C Da

(application/pdf)

IECEx - Markning gas I GExiallCT4..T6 Ga

Markning EN 60079 Ex ec nCIIC T4 Gc
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cUL-certifikat cUL Certificate - pdf/
VSPC.PDF (application/
pdf)
Garanti
Tidsperiod 5 Ar
Viktig hdnvisningstext
Produktinformation Modus 2: Tillstdnd dar den spanningsbegransande delen av SPD var kortsluten pa grund av en

mycket lag impedans inom SPD. Ledningen &r obrukbar, men matutrustningen &r fortfarande
skyddad med hjalp av en kortslutning.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-02
ECLASS 15.0 27-17-15-02
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Circuit diagram

Cate- Testing Surge Surge Pulse Type

gory pulse voltage current

Gl Quick- 05-2kV 0.25-1kA 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/60 ps  8/20 pis arrester

C2  Quick- 2-10kV 1-5kA 10 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/60 ps 8/20 ps arrester

C3  Quick- =1kV 10-100A 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1 kV/ps 10410000 ps arrester

D1 High =1kV 05-25KkA 2 Arrester for
power it 10/360 lightning

Hs current and
surge voltages

Discharge capacity

IL
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Complete module indirect earthing

Komplettmodul
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Testanordning V-TEST Il for VSPC

V-TEST

¢ Testutrustning for kontroll av skyddsfunktionerna hos
det jackbara 6verspanningsskyddet i serierna: PU |, PU Il
och VSPC

e Apparat for tillampning av normen IEC 62305
(periodisk provning)

¢ Praktiskt instrument med integrerad batterisats for
matningar pa plats.

* Resultatvisning via LCD-display

* Tvasprakig meny

* Inklusive skyddsvaska och natdel

* Intuitiv anvandarhandledning pa tyska och engelskaV-
TEST ar ett kompakt, barbart testdon for jackbart
overspanningsskydd VARITECTOR (VSPC) och
overspanningsskydd for energimatning, PU | och PU II.
Med testdonet kan Weidmdillers dverspanningsskydd
kontrolleras for skyddsfunktionen enligt de
kontrollintervall, som anges i IEC62305-3 (DIN VDE
0185 Teil3). Pa en display med bakgrundsbelysning visas
matresultatet med "ok" eller "ej ok".

Allmanna bestillningsdata

Typ V-TEST Utférande
Art.nr. 8951860000 Ask- och éverspanningsskydd, Provutrustning
GTIN (EAN) 4032248743100
Forp. 18T
Plus
— — Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
CECELELLELT

\ for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
| underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.
 Stort urval av markningar klara att anvandas
* Remsmontering for snabb uppmarkning
[ ¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allméanna bestillningsdata

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Utférande

Art.nr. 1854490000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248393596 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST
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Indirekt jordning/massafri 6ver gnistgap aven lamplig for EX ia-anvandning

Baselement till de jackbara avledarna VSPC. Integrerad
PE-fot i kapslingsunderdelen foér den impedans-neutrala
VSPC BASE och jordfri PE-anslutning (FG) via integrerad
gniststracka, avleder upp till 20 kA (8/20 ps) och 2,5
kA (10/350 us) sakert till PE. Lamplig till ojordade
signalkretsar.

Allméanna bestillningsdata

Typ VSPC BASE 4SL FG EX Utférande

Art.nr. 8951840000 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

GTIN (EAN) 4032248743087

Forp. 18T

Lasclip
Vid kraftiga vibrationer ger sparren pa den jackbara
avledaren hos VSPC-serien extra sakerhet for en

N permanent kontaktering.
L\

/

Allméanna bestillningsdata

Typ VSPC LOCKING CLIP Utférande

Art.nr. 1317340000 Fastening element, Latches
GTIN (EAN) 4050118121179

Forp. 100 ST
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Indirekt jordning/massafri 6ver gnistgap aven lamplig for EX ia-anvandning

Baselement till de jackbara avledarna VSPC. Integrerad
PE-fot i kapslingsunderdelen foér den impedans-neutrala
VSPC BASE och jordfri PE-anslutning (FG) via integrerad
gniststracka, avleder upp till 20 kA (8/20 ps) och 2,5
kA (10/350 us) sakert till PE. Lamplig till ojordade
signalkretsar.

Allméanna bestillningsdata

Typ VSPC BASE 4SL FG EX Utférande

Art.nr. 8951840000 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN) 4032248743087

Forp. 18T
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