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Produktillustration

BHEl s

| processtyrningssystem inom kraftverksomradet ansluts
insignaler fran faltenheter ofta via plintar i korskopplings-
skap. Plintar anvands trots att det finns alternativa tekni-
ker som distribuerade I/0 och faltbussar. Avgorande for
detta ar den robusta och okomplicerade anslutningstek-
niken och den goda overskadligheten som plintarna ger.
Var WMF-serie (Weidmiiller Multi Funktional) av plintar ar
en multifunktionell I6sning for korskoppling av signaler.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sakringsplint, Skruvanslutning, svart, 2.5 mm?, 6.3
A, 500V, Antal anslutningar: 2, Antal vaningar: 1,
TS 35
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Godkiannanden
Godkannanden

( € tsp. m CURUSEX ATEX
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (CURusEX) E184763
Matt och vikter
Djup 74 mm Byggdjup (tum) 2.9134 inch
Byggdjup inkl. montageskena 74.5 mm Hojd 88 mm
Bygghojd (tum) 3.4646 inch Bredd 5.08 mm
Byggbredd (tum) 0.2 inch Nettovikt 16.8¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C...55 °C Omgivningstemperatur -50°C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC o6ver 0,1 viktprocent
Markdata IECEx/ATEX
Certifikat nr. (ATEX) DEMKO 14ATEX1389U Certifikat nr. (IECEX) IECEXUL14.0097U
Max. spanning (ATEX) 500V Strom (ATEX) 6.3 A
Ledararea max. (ATEX) 2.5 mm?2 Max. spanning (IECEX) 500V
Strom (IECEX) 6.3 A Markning EN 60079-7 Execll C Gc
Ex 2014/34/EU markning 113G
Allmant
Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Normer IEC 60947-7-3,IEC 61984 Montageskena obestyckad TS 356
Klambara ledare (Markanslutning)
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning pa sidan Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm
Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm Avisoleringslangd 10 mm
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 4 mm?
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Klamskruv M3
Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.5 mm?2

46228/4, max.

46228/4, min.
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Ledararea, fintradig med éandhylsa DIN 2.5 mm?2

46228/1, max.

Ledararea, fintradig med @ndhylsa DIN 0.5 mm?2

46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm?2
Ledararea, entradig, max. 4 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.5 mm?2
Anslutningsarea, fintradig, min. 0.5 mm?2
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning
Markdata
Markarea 2.5 mm?2 Markspanning 500V
Markspanning DC 500V Markstrom 6.3A
Str&ouml;m med max. ledare 6.3 A Normer IEC 60947-7-3, IEC 61984
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstétspanning 8 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.77 W Overspanningskategori 11}
Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 12 AWG Spéanning grupp C (CSA) 600V
Strom Gr C (CSA) 17 A Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Spéanning grupp B (CSA) 600V Strom Gr B (CSA) 17 A
Spéanning grupp D (CSA) 600V Strom Gr D (CSA) b A
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG Spéanning grupp B (cURus) 600V
Spéanning grupp D (cURus) 600V Ledardiameter max (cURus) 12 AWG
Certifikat nr (cURus) E60693 Ledararea min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Strom grupp B (cURus) 17 A Spéanning grupp C (cURus) 600V
Strom grupp C (cURus) 17 A Strom Gruppr D (cURus) b A
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod svart
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning, Andplatta kravs Ja
Sakringsfranskiljare, for
jackbar 6verkoppling,
oppen pa en sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
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ytterligare tekniska data

Oppna sidor

hoger Monteringstyp ihakad

Viktig hanvisningstext

Produktinformation

Spanningen beror pa det valda sakringselementet eller den valda indikatorlampan

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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