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Bildliknande

M2 3 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal samman-
kopplingscykler, hog ledningsformaga och hog pack-
ningstathet i kombination med minsta matt.

Kapslingar, insatser och kabelandstift maste bestallas
separat.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Art.nr. 1170400000

Typ SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

GTIN (EAN) 4032248962365

Forp. 50 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E344862

Matt och vikter

Langd 25.1 mm Bygglangd (tum) 0.9882 inch

Nettovikt 09g¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbf5cb55

Instillningar betraffande SAI M23 crimpverktyg

Installningar betraffande SAI M23 Crimpverktyg 1

crimpverktyg Lokatorlage 7

Crimpkontakt Stromforande krimpstift, 2 mm
Crimping mandrel adjustment acc. to mm2 Ledararea 0.75 mm?2

Crimpdorn justering 1.3
Ledararea 1.00 mm?2
Crimpdorn justering 1.4
Ledararea 1.50 mm?2
Crimpdorn justering  1.55
Ledararea 2.50 mm?2

Crimpdorn justering 1.7

Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon

Kontaktyta forgylld Anslutningstyp Crimpanslutning
Isolationsmotstand >1010Q Kontaktmaterial Koppar-zink-legering
Ledardiameter, max. 2.5 mm? Ledardiameter, min. 0.75 mm?
Stickcykler > 1000 Kontakttyp Hane
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Skapandedatum 02.03.2026 12:58:36 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritning

Skapandedatum 02.03.2026 12:58:36 MEZ

Katalogversion / Ritningar



SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

...for M23

Allméanna bestillningsdata

Weidmiiller har ett brett utbud av verktyg och tillbehor for
givar-/stalldonsledningar.

Typ SAI M23 CRIMPING TOOL 1 Utférande

Art.nr. 1203840000 Pressverktyg for signal- och effektkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN) 4032248986934

Forp. 1ST

Skapandedatum 02.03.2026 12:58:36 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1203840000

