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Produktillustration

PUSH IN-plintar for signalkorskoppling (PRV) med upp

till 16 anslutningsnivaer ar sarskilt utformade for att upp-
fylla kraven for kabeldragning av initiator- och stalldons-
signaler i processtyrteknik. Den optimerade utformningen
garanterar en platsbesparing pa upp till 50 procent i
panelen. Och den unika V-formen pa stromskenan saker-
staller konsekvent lag kontaktbestandighet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande P-serie, Spanningsfordelare, Markarea: 1.5 mm?,
Antal vaningar: 4, Antal anslutningar: 16, Fargkod:
gra

Art.nr. 1173880000

Typ PPV 4 GR 35X15 DGR

GTIN (EAN) 4032248966325

Forp. 20 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden c € C
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 54.5 mm Byggdjup (tum) 2.1457 inch
Hojd 70 mm Bygghojd (tum) 2.7559 inch
Bredd 9.2 mm Byggbredd (tum) 0.3622 inch
Nettovikt 2191¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Antal poler 4 Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24 Normer IEC 60947-7-1, DIN EN
60079

Montageskena obestyckad TS 35x 15
Klambara ledare (Markanslutning)
Ledardiameter, AWG, max AWG 16 Anslutningsriktning lutande
Avisoleringslangd 10 mm Anslutningstyp 2 PUSH IN
Anslutningstyp PUSH IN Antal anslutningar 16
Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2 Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 1.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.13 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.13 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.
Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.13 mm?
Anslutningsarea, flertradig, max. 1.5 mm? Anslutningsarea, flertradig, min. 0.13 mm?
Ledararea, entradig, max. 1.6 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.13 mm?2
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN
Markdata
Markarea 1.5 mm?2 Markspanning 250V
Maérkspanning DC 260V Markstrom 175 A
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Tekniska data
Str&ouml;m med max. ledare 175A Normer IEC 60947-7-1, DIN EN
60079
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.83 mQ Markstotspanning 4 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.56 W Overspianningskategori 1]
Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 16 AWG Certifikat nr. (CSA) 200039-2406089
Spanning grupp B (CSA) 300V Strom Gr B (CSA) 10 A
Spanning grupp D (CSA) 300V Strom Gr D (CSA) 10 A
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 16 AWG Spéanning grupp B (cURus) 300V
Spénning grupp D (cURus) 300V Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Strom grupp B (cURus) 10 A Stréom Gruppr D (cURus) 10 A
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 16 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Polykarbonat Material manoverelement PBT
Fargkod gra Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande PUSH IN-anslutning, Andplatta kravs Ja
Vertikalt 6verkopplad,
Oppen pa en sida

Antal potentialer 1 Antal vaningar 4
Antal klamstallen per vaning 4 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Ja PE-anslutning Nej
Montageskena obestyckad TS 35x 15 PE-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
explosionstestat utforande Nej Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Overkoppling fér uttag med PUSH IN-anslutning

Allméanna bestillningsdata

——

Overkoppling for socklarna i RIDERSERIES RCI.

Typ SRC-1QV P Utférande

Art.nr. 8870840000 RIDERSERIES RCI, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248631681

Forp. 10 ST

Tillbehor

Allméanna bestillningsdata

De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect-
sortimentet ar perfekt avstamda in i minsta detalj. Det
underlattar monteringen, samtidigt som erforderliga
standarder efterlevs

Typ PAP PRV/PPV4 SW Utférande

Art.nr. 1173750000 P-serie, Andplatta, svart, 3 mm

GTIN (EAN) 4032248966165

Forp. 10 ST

Typ PAP PRV/PPV4 GR Utférande

Art.nr. 1211450000 P-serie, Andplatta, gra, 3 mm

GTIN (EAN) 4032248992867

Forp. 10 ST

Typ PAP PRV/PPV4 BL Utférande

Art.nr. 1268010000 P-serie, Andplatta, bla, 3 mm

GTIN (EAN) 4032248112999

Forp. 10 ST

Typ TW PRV4 Utférande

Art.nr. 1173700000 P-serie, Sektionsplatta, gra, 2 mm, omarkt
GTIN (EAN) 4032248966134

Forp. 10 ST

Typ TW PRV4 0-3 Utférande

Art.nr. 1230060000 P-serie, Sektionsplatta, gra, 2 mm, méarkning 0-3, vagratt
GTIN (EAN) 4050118013733

Forp. 10 ST

Skapandedatum 07.03.2026 06:14:35 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/8870840000
https://eshop.weidmueller.com/p/1173750000
https://eshop.weidmueller.com/p/1211450000
https://eshop.weidmueller.com/p/1268010000
https://eshop.weidmueller.com/p/1173700000
https://eshop.weidmueller.com/p/1230060000

PPV 4 GR 35X15 DGR

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Typ TW PRV4 1-4 Utférande

Art.nr. 1230050000 P-serie, Sektionsplatta, gra, 2 mm, méarkning 1-4, vagratt
GTIN (EAN) 4050118013818

Forp. 10 ST

Typ TW PRV4 A-D Utfoérande

Art.nr. 1230070000 P-serie, Sektionsplatta, gra, 2 mm, méarkning A-D, vagratt
GTIN (EAN) 4050118013764

Forp. 10 ST

Allmanna bestillningsdata

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoférskjutning har
Weidmdiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvlosa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ ZEW 35/2 SW Utforande

Art.nr. 1162610000 Andstod, svart, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4032248962716

Forp. 20 ST

Tillbehor

Allmanna bestillningsdata

De omfattande tillbehéren i Klippon® Connect-
sortimentet ar perfekt avstamda in i minsta detalj. Det
underlattar monteringen, samtidigt som erforderliga
standarder efterlevs

Typ BZT PRV4 BL 35X15 Utforande

Art.nr. 1267980000 P-serie, Markningshallare, bla, Antal vaningar: 4, TS 35 x 15
GTIN (EAN) 4032248113002

Forp. 20 ST

Typ BZT PRV4 SW 35X15 Utférande

Art.nr. 1173590000 P-serie, Markningshallare, svart, Antal vaningar: 4, TS 35 x 15
GTIN (EAN) 4032248966103

Forp. 20 ST
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Neutral
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Allmanna bestillningsdata

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tilldter inte bara langa teckenstréangar utan éaven flera
rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR  Utférande

Art.nr. 1208970000 WS, Plintmarkning, 7.8 x 9.2 mm, Delning i mm (P): 9.20
GTIN (EAN) 4032248990092 Weidmueller, gra

Forp. 360 ST

Markningshallare

Allmanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa b5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan képas som tillval

och kan monteras i alla standardmarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805490000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805520000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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Spar-Skruvmejsel

Allméanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ SDS 0.4X2.0X60 Utférande

Art.nr. 2749260000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klingldngd: 60 mm, Klingtjocklek:
GTIN (EAN) 4050118895537 0.4 mm

Forp. 18T
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