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Produktillustration, Bildliknande

ACT20M: Den smala losningen

e Saker och platssparande (6 mm) isolering och omvand-
ling

* Snabb installation av natdelen med hjalp av CH20M
skenbuss

¢ Enkel konfiguration via DIP-switch eller FDT/DTM-pro-
gramvara

¢ Manga certifieringar, som ATEX, IECEX, GL, DNV

¢ Hog storningstalighet

Allméanna bestillningsdata

Utférande Passivatskiljare, matad via stromslinga pa
utgangen, 1-kanals, Ingang : 4-20 mA, Utgang :
4-20 mA

Art.nr. 1176040000

Typ ACT20M-CI-CO-OLP-S

GTIN (EAN) 4032248970155

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden g,

(@ = <> |ECEx

LISTED == APPROVED ATEX - KEMA

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E337701
Matt och vikter
Djup 114.3 mm Byggdjup (tum) 4.5 inch
Hojd 112.5 mm Bygghojd (tum) 4.4291 inch
Bredd 6.1 mm Byggbredd (tum) 0.2402 inch
Nettovikt 80g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -25°C..70°C
Fuktighet vid driftstemperatur 0...95 % (ingen Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet,

daggbildning)

ingen kondens

Sannolikhet for bortfall

SIL enligt IEC 61508

Ingen

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

Kompatibel med undantag
7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingang

Sensor 2-wire transmitter (without  Antal ingangar 1

Sensor-forsorjning

own power supply)
6..35 V(@ 20 mA)

ingadngsstrom

4..20mA

Spéanningsfall, stromingang

Typiskt 2,6 V

Utgang

Antal utgangar

1

Lastmotstand strom

<600 Q, @ max 23mA

Typ passiv, ansluten styrning Utgangsstrom 4..20 mA
maste vara aktiv

Gransfrekvens (-3 dB) 100 Hz Matningsspanning (utgang) 6..35V

Allmanna uppgifter

noggrannhet < 0,05 % av matomradet Skyddsklass IP20

Matningsspanning Drivs via utgangsslinga Svarstid <sbms
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Montageskena obestyckad TS 356 Ineffekt 50 mW

Temperaturkoefficient <+0,02 pAx (A°CxV Nominell stromforbrukning 1.2 VA
matning) @ Tamb > 25 °C

Konfiguration ingen Hojdomrade for drift <2000 m

Stromforbrukning, max. 50 mW Stromfoérbrukning, typ. 50 mW

Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61326-1 Overspanningskategori I

Nedsmutsningsgrad 2 Galvanisk isolation 2-véagsisolering

Isolationsspanning

2,5 kVeff /1 min.

Markspanning

300 Veff

Data for ex-anvandningar (ATEX)

Markning

I3 GExnAIIC T4 Ge

IECEx - Markning gas

Ex nA IIC T4 Gc, Standard:
IEC 60079-0-15

Installationsplats

Enhet monterad i sakert
omrade, zon 2

Anslutningsdata

Anslutningstyp Skruvanslutning Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm
Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm Anslutningsomrade, markarea 2.5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
EMC o6verensstaimmelse och godkidnnanden

EMC-Normer EN 61326-1 Normer IEC61010-1

Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

Passivisoleraren ACT20M-CI-CO-OLP-S isolerar analoga standardstromsignaler. En analog
ingangsstromsignal konverteras linjart till en analog utgangsstromsignal och isoleras galvaniskt.

Energi matas genom utgadngsmatkretsen (utgangsstromslingematad).

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Connection diagram Dimensional drawing

2-Wire
(4-20 mA)
Transmitter
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Output
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

MultiFit ar Weidmiillers markningssystem som anvands
for andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmiillers Dekafix
ar markskyltarna i MultiFit-familjen tryckta pa ena sidan
(standard-tryck).

Vi rekommenderar att utfora ett test med provmarkningar
pa de anvanda plintarna nar MultiFit anvands forsta
gangen.

* En markskylt, som passar for olika plintfabrikat.

* Tryckta markskyltar med standardtryck, fardiga for
anvandning

* Tomma markskyltar for marknig med PrintJet
CONNECT eller Plotter

¢ Leverans av individuellt utskrivna markningar enligt
kundens CAE-data eller krav

¢ Ett markningssystem for alla applikationer.For
specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ MF 5/7.5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1877680000 MultiFit, Plintmarkning, 5 x 7.5 mm, Delning i mm (P): 7.50 Adels
GTIN (EAN) 4032248468270 RKW, Phoenix, vit

Forp. 320 ST
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