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Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utférande SKMU SS (kontramutter i rostfritt stal), Kontramut-
ter, M 50, 5.3 mm, Rostfritt stal 1.4404

Art.nr. 1185730000

Typ SKMUS M50-W

GTIN (EAN) 4050118233773

Forp. 30 items
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SKMUS M50-W
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 6.3 mm Bygghojd (tum) 0.248 inch
Nettovikt 46 g

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljo6verenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Gangstigning 1.5 mm Halogener halogenfri
Nyckelbredd 1 60 mm Tjocklek 5.00 mm
Kabelférskruvning M 50 Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4404
Ganga (yttre) M 50 Ganga (inre) M 50
Gangningslangd 5.3 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940
ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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