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Kabelforskruvningar av E1XZ-typ ar lampliga for SWB fla-
tad staltrad eller STA staltejpad armerad kabel, forskruv-
ningar av E1XZ-typ bibehaller flamsaker Ex d och hojd
sakerhet Ex e explosionsskydd. Och armeringsklamman
ger en elektrisk forbindning mellan kabelarmeringen och
forskruvningarna.

Allméanna bestillningsdata

Utférande E1XZ (Klippon dubbla tatningar SWB/STA arme-
rad, Ex e/d-kabelférskruvning), kabelférskruv-
ning, Rak, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, flatad armering,
metallfoliearmering, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 -
OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20
mm, Rostfritt stal 1.4404

Art.nr. 1188280000

Typ E1XZS/40/NPT1-1/2-WM
GTIN (EAN) 4050118087475

Forp. 4 items
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Godkidnnanden

Godkannanden c € @

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 77.5 mm Bygghojd (tum) 3.0512 inch
Bredd 60.5 mm Byggbredd (tum) 2.3819 inch
Langd 93.56 mm Bygglangd (tum) 3.6811 inch
Nettovikt 63049

Temperaturer

Drifttemperatur -50°C...120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max. 40.5 mm Kabeldiameter utsidan min. 30.5 mm
Kabeldiameter insidan max. 32.20 mm Kabeldiameter insidan min. 25.50 mm
O-Ring Silikon Atdragningsmoment 80 Nm
Silikon Ja Antal ledare 1
Armering max. 2 mm Armering min. 1.6 mm

Temperaturomrade fér anvandning max.

120°C Temperaturomrade for anvandning min. -50 °C

Gangstigning

2.21 mm Halogener Nej

Normer

EN 60079-0, EN 60079-1,  Nyckelbredd 1 55 mm
EN 60079-31, EN

60079-7, GB 12476.1, GB

12476.5, GB 3836.1, GB

3836.2, GB 3836.3, IEC

60079-0, IEC 60079-1,

IEC 60079-31, IEC

60079-7
Nyckelbredd 2 55 mm Skyddsklass IP66, IP68
Kabelférskruvning NPT 1-1/2" Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4404
Tatningsinsats Silikon Tatning Silikon
Ganga (yttre) 11/2" NPT Gangningslangd 18.4 mm
Typ av armering, kortsiktig SWB, STA Tandskyddstyp Ex d - Brandsaker, Ex e -

Okad sakerhet

Typ av armering

flatad armering,
metallfoliearmering

Installationsanvisningar

Se montageinstruktioner

Certifikatnummer kabelforskruvning

Markning

112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Certifikatnummer for kabelforskruvning

(ATEX)

TUV IT 16ATEX 059X

Certifikatnummer for kabelforskruvning

(IECEx)
Certifikat nr. (IECEX)

IECEx TPS 16.0004X

IECEXTPS16.0004X

Certifikatnummer kabelférskruvning

(CCC)

2020322313000069
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04
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