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Anslutningar mellan tva 1/0 Slaves eller mellan styrsyste-
met och en |/0 enhet utfors sakrast via tva forkonfektio-
nerade ledningar. Utbudet stracker sig fran PROFIBUS-
och CANopen-, DeviceNetTM, EtherCAT- till Ethernet-led-
ningar.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Bussledning, Anslutningsledning, M8, Antal poler:
4, 2 m, Stift, rakt, RJ45, Skdrmad: Ja, LED: Nej,
Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej

Art.nr. 1201210200

Typ SAIL-M8GRJ45-4S52.0UIE
GTIN (EAN) 4032248985265

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

Godkannanden UK
ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 68 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c¢85-4483-bc8c-9bcbb598e2a9

Tekniska data for kabel

Kabellangd 2m Mantelfarg gron
Oljebestéandighet Yes Slapkedjetalighet Ja
Ledararea 0.15 mm? Skarmad Ja
Halogener Nej Isolering PP
Accelerartion 5 m/s? Bojradie min, rorlig 7.5 x kabeldiameter
Bojradie min, fast monterad 4 x kabeldiameter Bojcykler 5 Mio
Flamhardighet in accordance with IEC hastighet 180 m/s
60332-1-2
Mantelmaterial PUR Konfigurerbar kabellangd Nej
Mantel i enlighet med UL AWM-stil 20963 (80°C/ 30V) Hybridkabel Nej
Bestralning tvarbunden Nej Bestandighet mot svetsgnistor Nej
Farkodning bla, orange, vit/bla, vit/ Temperaturomrade, fast lagd -40...80 °C
orange
Séker mot svetssténk Nej Antal poler 4
Ytterdiameter 4.8 mm = 0.3 mm
Allménna tekniska data
Kodering ingen Anslutningsgénga M8
Kontaktyta forgylld LED Nej
Utférande Stift, rakt, RJ45 Kapslingsmaterial PUR
Nominell spanning 30V Markstrom 4 A
Skyddsklass IP67 Stickcykler =100
Nedsmutsningsgrad 3 bockad Nej
Material lasring Massing, fornicklad Temperaturomrade kapsling -25..+80°C
Anslutningsvridmoment M8: 0.6 Nm
Elektriska egenskaper
Nominell spanning 30V

Kontakt héger

Stickkontakt hoger

sida, RJ45, IP20,

hankontakt, rak, skarmade
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Kontakt vanster

Stickkontakt vanster

sida, M8, Antal poler: 4,
IP67, hankontakt, rak,

skarmade
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Skapandedatum 25.03.2026 12:50:04 MEZ

Katalogversion / Ritningar



Weidmiiller 3t

SA".-MSGRJ45-4SZ.OU|E Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
m www.weidmueller.com
Profilritning Profilritning
40,1 L
w b= ]8 394 L
= g | . 135 18
! - P ) I W - - _—_____ £l : y

Male, straight RJ45

Polschema Polschema
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Pin RJ45
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m emelereen

Det idealiska verktyget: Screwty ® med
momentfunktion
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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