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Kabelforskruvningar av A2LC-typ ar lampliga for oarme-
rad kabel och tillhandahéller en ledningsanslutning invan-
dig ganga med bibehallen flamsaker Ex d och hojd saker-
het Ex e explosionsskydd.

Allméanna bestillningsdata

Utférande A2LC (Klippon ej armerad med géangad anslutning
for genomforing, Ex e/d-kabelforskruvning), kabel-
forskruvning, Rak, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min.
25.5 - OD max. 32.2 mm, Massing, fornicklad

Art.nr. 1205140000

Typ A2LC/40/M40-M40F-WM
GTIN (EAN) 4050118074642

Forp. 9 items
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Godkidnnanden

Godkannanden l ( €

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 55.8 mm Bygghojd (tum) 2.1968 inch

Bredd 55 mm Byggbredd (tum) 2.1654 inch

Langd 71.8 mm Bygglangd (tum) 2.8268 inch

Nettovikt 450¢g

Temperaturer

Drifttemperatur -50°C...120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62 160

Allmanna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max. 32.2 mm Kabeldiameter utsidan min. 25.5 mm

O-Ring Silikon Atdragningsmoment 80 Nm

Silikon Ja Temperaturomrade for anvdandning max. 120 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -50 °C Gangstigning 1.5 mm

Halogener Nej Normer EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-31, EN
60079-7, GB 12476.1, GB
12476.5, GB 3836.1, GB
3836.2, GB 3836.3, IEC
60079-0, IEC 60079-1,
IEC 60079-31, IEC
60079-7

Nyckelbredd 1 50 mm Nyckelbredd 2 50 mm

Skyddsklass IP66, IP68 Kabelforskruvning M 40

Grundlaggande material Massing, fornicklad Tatningsinsats Silikon

Tatning Silikon Ganga (yttre) M40x 1,5

Gangningslangd 16 mm Ledarens gangstorlek (metrisk) M40

Tandskyddstyp Ex d - Brandsaker, Ex e - Installationsanvisningar Se montageinstruktioner

Okad sakerhet

Certifikathnummer kabelférskruvning

Markning

112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Certifikatnummer for kabelforskruvning
(ATEX)

TUV IT 16ATEX 059X

Certifikatnummer for kabelforskruvning

(IECEx)

IECEx TPS 16.0004X

Certifikatnummer kabelférskruvning
(CCC)

2020322313000069

Certifikat nr. (IECEX)

IECEXTPS16.0004X
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04
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Tillbehor
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Platt nylontatning - GWDR

Allméanna bestillningsdata

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.

Typ GWDR M40-W
Art.nr. 1185640000
GTIN (EAN) 4050118078336
Forp. 50 ST

Utférande
stangd, M 40, Nylon 6

Massingsmuttrar, fornicklade

Allméanna bestillningsdata

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.

Typ SKMU M40 MS Utférande

Art.nr. 1737030000 SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter, M 40, 5 mm,
GTIN (EAN) 4008190956509 Massing, fornicklad

Forp. 50 ST
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