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Transportskyddskaporna finns for storlekarna 3, 4, 6 och
8 och kan anvandas med IP65 standardkapslingar. Trans-
portskyddskaporna ar enkla att fasta, uppfyller skydds-
klass IP20 och kan anvandas pa alla kapslingunderdelar,
chassi- och sockelkapslingar. Med den integrerade dglan
kan man fasta ett fangsnore, detta ingar inte i leveransen.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Mangpoliga kontakdon, Tillboehor, Skyddskapa
Art.nr. 1215930000

Typ HDC 24B DC

GTIN (EAN) 4050118000207

Forp. 10 items
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Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 18 mm Bygghojd (tum) 0.7087 inch
Bredd 46 mm Byggbredd (tum) 1.811 inch
Langd 123 mm Bygglangd (tum) 4.8425 inch
Nettovikt 11.62¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Installationsstorlek 8 Fargkod vit, transparent
Skyddsklass IP20 Grundlaggande material Polypropylen
BG 8

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Skapandedatum 02.03.2026 04:44:52 MEZ

Katalogversion / Ritningar



HDC 24B DC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Skapandedatum 02.03.2026 04:44:52 MEZ

Katalogversion / Ritningar



